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PUSH IN je metoda pfipojeni pfimym zasunutim. Prefabri-
kovany vodi¢ lze zasunout pfimo do pfipojeni bez potreby
naradi.

Pocet pola: 6

Jmenovity proud: 24 A

Jmenovité napéti: 500 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zastrény, 500 V, 24 A, Pocet pdla: 6,
PUSH IN, Instalac¢ni velikost: 3

Cislo objednavky 1873530000

Typ HDC HE 6 MP

GTIN (EAN) 4032248457786

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 01:00:51 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni p :
i@ i

C € @ ¢ s = IECEx "™
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E310075
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 51 mm Hloubka (v palcich) 2.0079 inch
Vyska 34.3 mm Vyska (v palcich) 1.3504 inch
Sitka 34 mm Sitka (v palcich) 1.3386 inch
Cista hmotnost 36.96 g
Teploty
Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Benzin

Chemicka odolnost Odolné

Latka Benzen

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Kyselina octovd, koncentrovana
Chemickéa odolnost Odolné

Latka Hydroxid draselny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Metanol

Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Louh, roziedény
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouZiti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry
Sitka 34 mm Celkova délka zakladny 51 mm
Vyska, samice 33.8 mm Vyska konektoru samce 34.3 mm
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Vseobecné udaje

Pocet pola 6
Zapojovaci cykly, stfibrné 2500
Zapojovaci cykly, zlaté =500
Typ pripojeni PUSH IN
Instalacni velikost 3
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Objemovy odpor <2 mQ
Barevny Bézova
Odpor izolace 1010 Q

Izolaéni material

PC vyztuzené skelnym vidknem (uvedeno v seznamu UL a certifikovano k provozu na Zeleznici)

Skupina izolaéniho materialu

Illa

Utahovaci moment, max., zemnici
pfipojeni

1.5 Nm

Provedeni povrchu

Pasivované stf¥ibro

Typ Zastrény

Zavaznost znedisténi 3

Utahovaci moment, min., zemnici 1.2 Nm

pfipojeni

Zakladni material Slitina médi

Rada HE

Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 500V

Jmenovité napéti: podle UL/CSA 600V AC/DC

Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV

61984)

Jmenovity proud (DIN EN 61984) 24 A

Jmenovity proud (UR) Prlfez pfipojeni vodic¢ti AWG AWG 12
Jmenovity proud 20A
Prlrez pfipojeni vodici AWG AWG 14
Jmenovity proud 15 A
Prlrez pfipojeni vodici AWG AWG 16
Jmenovity proud 10 A
Prlrez pfipojeni vodici AWG AWG 18
Jmenovity proud 7A
Prafez pfipojeni vodi¢u AWG AWG 20
Jmenovity proud b A

Jmenovity proud (cUR) Prafez pfipojeni vodiéi AWG AWG 12
Jmenovity proud 19A
Prafez pfipojeni vodi¢t AWG AWG 14
Jmenovity proud 16 A
Prafez pfipojeni vodi¢u AWG AWG 16
Jmenovity proud 126 A
Prafez pfipojeni vodi¢ti AWG AWG 18
Jmenovity proud 9.8 A
Prirez pfipojeni vodi¢ti AWG AWG 20
Jmenovity proud 8 A

Neobsahuje halogeny

true

Nizkéa koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano

BG 3
Pocet signalnich kontaktt 0
Pocet silovych kontaktu 6

Udaje hodnoceni IECEx/ ATEX

C. osvédé&eni (IECEX)

IECEXTUR24.0077X

Proud (IECEX)

3A

Proud (ATEX)

3A

C. osvédéeni (ATEX)

TUEV24ATEX9197X
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Prafez vodi¢e max. (IECEX)

4 mm?2

Max. napéti (ATEX)

250V

Prafez vodi¢e max. (ATEX)

4 mm?2

Max. napéti (IECEX)

250V

Pfipojeni datové, uzemnéni

Typ pfipojeni PE

Sroubové pFipojeni

Velikost Cepele, plocha drazka (zemnici SD 0,8 x 4,0

pfipojeni)
Délka odizolovani - ochranné zemnici 10 mm Utahovaci moment, max., zemnici 1.5 Nm
pripojeni pfipojeni
Utahovaci moment, min., zemnici 1.2 Nm Upevriovaci Sroub M 4
pfipojeni
Jmenovity prifez 4 mm?2 Prafez vodice, AWG (uzemnéni), min.  AWG 20
Priifez vodice, AWG (uzemnéni), max. AWG 12
Verze
Velikost ¢epele, plocha drazka (Sroubové SD 0,5 x 3,0 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 10 mm
pfipojeni)
Typ pfipojeni PUSH IN Instalaéni velikost 3
Objemovy odpor 2 mQ Prarez vodice, pevny, max. 2.5 mm?
Prarez vodiCe, pevny, min. 0.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2
max. min.
Prafez vodice, max. 2.5 mm? Prafez vodice, min. 0.5 mm?2
Provedeni povrchu Pasivované stiibro Zakladni material Slitina médi
BG 3
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.4X2.5X75
Cislo 9008370000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056330
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.4X2.5X75
Cislo 9009030000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266944
MnozZstvi 18T

Verze
Sroubovak, Sroubovak

Typ SDIS 0.6X3.56X100
Cislo 9008390000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.6X3.5X100
Cislo 9008330000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDIS 0.8X4.0X100
Cislo 9008400000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056361
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.8X4.0X100
Cislo 9008340000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056293
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK PH1 Verze
Cislo 9008570000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056569
MnozZstvi 1ST

Typ SDK PH1 Verze
Cislo 9008480000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056477
MnozZstvi 18T

DSTV

K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro vliozky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DSTV COBUS Verze
Cislo 1471500000 Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek
objednavky

GTIN (EAN) 4008190178543
Mnozstvi 100 ST

Typ DSTV COST4 Verze
Cislo 1471300000 Zatézové konektory, Prislusenstvi, Systém kédovani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190017354
MnozZstvi 100 ST
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Velikost 3
PUSH m, Rada HEE nabizi vysokou hustotu kontakt(l a je navrzena
na zakladé zavedenych viozek HE.
=== Uroven vodiCového pfipojeni je navrzena jako PUSH IN
"‘\i"‘ 0 . o kontakt.
£ i J‘,'{I’ ‘ ﬁ' Podet péli: 10 - 64
‘ o Mk ( J ity proud: 16 A
s Ty menovity p
m i i ﬁﬁ"}) Jmenovité napéti: 500 V
Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC HEE 10 FP Verze
Gislo 3125060000 HDC viozka, Zasuvka, 500 V, 16 A, Poget pélt: 10, Pkipojeni PUSH IN
objednavky s akénim ¢lenem, Instalaéni velikost: 3

GTIN (EAN) 4099987279765
MnozZstvi 1ST

Typ HDC HE 6 FP Verze
Cislo 1873520000 HDC vlozka, Zasuvka, 500 V, 24 A, Pocet polG: 6, PUSH IN, Instala¢ni
objednavky velikost: 3

GTIN (EAN) 4032248457779
MnozZstvi 18T
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