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Kabely snimacd - akénich ¢lend se pouzivaji v rdznych
aplikacich k pfipojeni snimacu a akénich ¢lent a pro pre-
nos dat nebo energie. Lisovany kabel zavodu nabizi ozkou-
§ené pripojeni zdsuvného konektoru ke kabelu. Kabely
jsou zde vystavény Siroké radé vliva, jako jsou vihkost,
prach, teplo, chlad, otfes a vibrace.

Kabely M23 nabizeji: vysokou protikusovou frekvenci,
vysokou proudovou zatizitelnost a vysokou hustotu kon-
taktd spolu s minimalnimi rozmeéry.

Existuje néco, co se vdm zde nepodafilo najit, nebo néco,
co potrebuje vysvétlit? Kontaktujte nas!

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konek-
toru, M23, Vnitini zavit, PoGet polG: 12, 15 m,
Samice, zahnuty, Stinény: Ne, LED: Ne, Material
plasté: PUR, Halogen: Ne

Cislo objednavky 1877441500

Typ SAIB-M23-12P-AN-15M
GTIN (EAN) 4032248471737
MnozZstvi 1 items

Creation date 08.01.2026 02:25:48 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1877441500

SAIB-M23-12P-AN-15M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvédcéeni

Schvaleni c €
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E486077
Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 115456 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

REACH SVHC

SCIP

6¢

Lead 7439-92-1

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bcbbb598e2a9

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 15 m Barva oplasténi cerna

Vhodné pro nosice kabell Ano Stinény Ne

Halogen Ne Izolace TPM

Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 x pramér kabelu Cykly ohybu 2 mil.

Prafez vodice (tisk/online) 3x0,75 mm2+ 8 x Material plasté PUR
0,34 mm?2

Vnéjsi potah v souladu se stylem UL 21198 (80°C/ 300V) Zesiténé vyzarovani Ne

AWM

Odolnost vici jiskram ze svareni Ne Barevné kédovani bila, zelend, zluta, Seda,
rGzova, cervena, cerna,
fialova, modra, hnéda,
zelena / zluta

Odolnost proti zkrutu 0°/m Teplotni rozpéti, stacionarni -50...80 °C

Odolné vici perldm kovu ze svafovani  Ne Teplotni rozpéti, pohyblivé -25..80°C

Pocet pola 12 Vnéjsi pramér 7.7 mm £ 0.3 mm

Vseobecné technické udaje

Pfipojovaci zavit

M23, Vnitini zavit

Povrch kontaktu Pozlacené
LED Ne

Verze Samice, zahnuty
Hlavni material krytu PUR
Odpor izolace 1012 Q
Jmenovité napéti 120V
Jmenovity proud 8A
Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani 250
Zavaznost znedisténi 2
propojeno muistkem Ne

Verze na sttrané pripojeni

P¥ipojovaci zavit

M23

Type of contact

Konektor samice

Typ zavitu

Vnitini zavit

Smér vystupu

zahnuty
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Tlakove lity zinek

Rozsah teplot krytu -25..+80 °C
Utahovaci moment M23:2,5 Nm
Elektrické vlastnosti
Odpor izolace 1012 Q Jmenovité napéti 120V
Obecné standardy
C. osvédé&eni (cURus) E486077
Konektor, pravy
Zastrcka vpravo Volny konec vodice
Konektor, vievo
Zastrcka vlevo IP67, Kontakt samice,
S uhlem 90°, Plast,
nestinéné
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Rozmérovy vykres Schéma podla
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Schéma pFipojeni Idealni nastroj: Screwty ® s momentovou funkci
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors

Vseobecné objednaci udaje

Screwty® pfipevnéni je vhodné pro pfizplsobitelné M23
kulaté zasuvné konektory a potazené M23 kulaté zasuvné
konektory s vnéjSim primérem vroubkované matice 26,2
10,3 mm. Utahovaci moment je 2 - 2.5 Nm.

Typ SCREWTY M23 Verze
Cislo 1981560000 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248677702
MnozZstvi 1ST

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

4
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Vseobecné objednaci udaje

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vdestranny nastroj pro utahovani
vSech béZznych kabelll snimacu a akénich ¢lend. | tézko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejct (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro prizpUsobitelné
konektory samce a samice.

Typ 1/4" HANDGRIFF Verze
Cislo 4294820000 Bolting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478279
MnozZstvi 18T
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