Datovy list

Weidmiiller 3£

MF 5/4 MC NE WS Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com
ELEEEEREE]
e LersesEepl
LEkERLCRERE >

LG e i el
LEpEEREEEL]
1 L

{5 ST BT

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller pouzi-

vany pro svorky od jinych vyrobcl. Podobné jako Dekafix

od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady MultiFit pfi-

pravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporuc¢ujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riznych vyrobc.

* Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouZziti

* Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zakaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaéeni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze MultiFit, Oznaceni svorek, 5 x 4 mm, Rozte¢ v mm
(P): 4.00 Phoenix, Bila

Cislo objednavky 1877690000

Typ MF 5/4 MC NE WS

GTIN (EAN) 4032248468287

MnozZstvi 500 items

Datum vytvoreni 12.07.2026 01:09:28 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1877690000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 5 mm Vyska (v palcich) 0.1968 inch
Sitka 4 mm Sitka (v palcich) 0.1575 inch
Cista hmotnost 0.16 g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.001 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 9

Typ tisku prazdny

Sitka 4 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Bila

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky prazdné

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Terminal marker

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce Phoenix

Oznaceni konektoru

Rozte¢ v mm (P) 4.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01

Datum vytvoreni 12.07.2026 01:09:28 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2715590000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438510000
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Vykres
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