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Obrazek vyrobku

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. PfizpGsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z tada, Zasuvné modularni svorky, Zluta
Cislo objednavky 1878600000

Typ ZVLA DF ZPS2.5

GTIN (EAN) 4032248471577

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 11.07.2026 04:14:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1878600000
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ZVLA DF ZPS2.5

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 27 mm Hloubka (v palcich) 1.063 inch
Vyska 80 mm Vyska (v palcich) 3.1496 inch
Cista hmotnost 6.34¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55°C Okolni teplota -50 °C...65°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Mezilehly dil

Udaje materialu

Zakladni material PA 66 GF 30 Barevny Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Dalsi technicka data

Navod k instalaci P¥ima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 2.5 mm?2

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Typ pfipojeni Zasuvné pfipojeni Plug-in Pocet pfipojeni 2
Vseobecné

Pocet pola 1 Navod k instalaci Pfima montaz
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 11.07.2026 04:14:06 MEZ
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