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V nékterych aplikacich je praktické chranit pripojeni
samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integruji pojistku
do fadové svorky Sortiment pojistek je Siroky, zahrnuje
vyklopné, Sroubovaci drzaky a drzaky plochych pojistek.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka pojistky, Sroubové piipojeni, erna, 4 mm2,
6.3 A, 500V, Pocet pfipojeni: 2, Pocet trovni: 1,
TS 35

Cislo objednavky 1886580000

Typ WSI 4

GTIN (EAN) 4032248492060

MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 27.11.2025 10:08:11 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni
‘ u

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 42.5 mm Hloubka (v palcich) 1.6732 inch
Hloubka véerné DIN listy 54 mm Vyska 50.7 mm
Vyska (v palcich) 1.9961 inch Sitka 8 mm
Sitka (v palcich) 0.315 inch Cista hmotnost 9.75¢
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, Izolator  Nutna koncova deska Ne

pojistky, zaviené
Pocet potencial 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 15 A C. osvédéeni (CSA) 200039-1575489
Prafez vodic¢e min. (CSA) 30 AWG
Dalsi technicka data
Pocet podobnych svorek 1 Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 4 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité napéti k sousedni svorce 500V Jmenovité DC napéti 500V
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Jmenovity proud 6.3 A Proud pfi maximu vodiéa 6.3 A

Standardy IEC 60947-7-3 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1T mQ

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.02 W
60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Rozmeéry

TS 35 offset 32.5 mm

UL data hodnoceni

Prifez vodiCe propojeni z vyroby max. 12 AWG Velikost napéti B (cURus) 300V

(cURus)

C. osvédé&eni (cURus) E60693 Prafez vodice propojeni v terénu min. 30 AWG
(cURus)

Prarez vodiCe propojeni z vyroby min. 30 AWG Velikost proudu B (cURus) 15 A

(cURus)

Velikost napéti C (cURus) 300V Velikost proudu C (cURus) 15 A

Prlfez vodiCe propojeni v terénu max. 12 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3
Prifez propojeni AWG, max. AWG 12
Smér pfipojeni na strané
Utahovaci moment, max. 0.4 Nm
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Délka odizolovani 8 mm

Typ pfipojeni 2

Sroubové pfipojeni

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 4 mm?
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Svérny Sroub M3
Velikost noze 0,6 x 3,56 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prarez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.

Priifez pfipojeni vodicQ, splétané, max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2
Urovei krouticiho momentu s 2
elektrickym Sroubovakem DMS

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 4 mm?
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?

min.
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Prafez pfipojeni vodicd, jemné splétané, 0.5 mm?2

min.
Upinatelny vodic¢ Specifikace pripojeni Sroubové pfipojeni
Prafez pfipojeni vodice Typ pevny, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
jmen. 4 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 8 mm
max. 8 mm
jmen. 8 mm
Utahovaci moment min. 0.4 Nm
max. 0.4 Nm
Specifikace pfipojeni Sroubové pfipojeni
Prafez pfipojeni vodice Typ splétany, HO7V-R
min. 1.5 mm?2
max. 4 mm?2
jmen. 4 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 8 mm
max. 8 mm
jmen. 8 mm
Utahovaci moment min. 0.4 Nm
max. 0.4 Nm
Specifikace pfipojeni Sroubové pfipojeni
Prifez pfipojeni vodice Typ flexibilni, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
jmen. 4 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 8 mm
max. 8 mm
jmen. 8 mm
Utahovaci moment min. 0.4 Nm
max. 0.4 Nm
Vseobecné
Prarez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-3 Nosna lista TS 35
Dulezita poznamka
Informace o produktu Napéti zavisi na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Vseobecné objednaci udaje

Jako pfisluSenstvi pro nase Siroké portfolio produktd

se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (56x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
vlozky E 14 az E 18, jakoz i automobilové pojistky a
automatické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky
doplnuji celkové portfolio.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

G 20/0.25A/F
0430500000

4008190153991
10 ST

Verze
Miniaturni pojistka, mZikovy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

G 20/0.50A/F
0430600000

4008190046835
10 ST

Verze
Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
MnozZstvi

G 20/1.00A/F
0430700000

4008190093877
10 ST

Verze

Miniaturni pojistka, mZikovy, 1 A, G-Si. 5 x 20

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

G 20/2.00A/F
0430900000

4008190123567
10 ST

Verze

Miniaturni pojistka, mzikovy, 2 A, G-Si. 5 x 20

Kombinovany Sroubovaci a fezny nastroj ,,.Swifty® CS”

- ‘o=

Vseobecné objednaci udaje

Kombinovany fezaci/odizolovaci nastroj Swifty® CS a
sada Swifty® CS pro fezani a odizolovani médénych
kabeld bez krimpovani do 1,5 mm?2 pinych a 2,5 mm?2
ohebnych.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

SWIFTY CS SET

9006060000

4032248257638

18T

Verze

Nastroj na fezani a roubovani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 1ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
Mnozstvi 1000 ST
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzéky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastréky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZST 1 Verze
Cislo 1269070000 PrisluSenstvi, Drzak pfisluSenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4050118094091
Mnozstvi 25 ST
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