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Obrazek vyrobku

Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. Pfizptisobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Spojka, Jmenovity prafez: 2.5 mm?,
Zasuvné pripojeni Plug-in, BéZova, Pfima montaz

Cislo objednavky 1887600000

Typ ZPS 2.5/5 ZVLA DF CL

GTIN (EAN) 4032248493319

Mnozstvi 10 items

Vt:oupum

Creation date 08.01.2026 06:43:50 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1887600000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

ZPS 2.5/5 ZVLA DF CL

www.weidmueller.com

Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 42 mm Hloubka (v palcich) 1.6535 inch
Vyska 28.1 mm Vyska (v palcich) 1.1063 inch
Sitka 25.5 mm Sitka (v palcich) 1.0039 inch
Cista hmotnost 29.7¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Zasuvny konektor, Sada Nutna koncova deska Ne
konektort, Ize zapojit,
Pfipojeni taZznou pruZinou
Pocet potencial 5 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bod( na Uroven 1 Urovné propojené interné Ne
PE pfipojeni Ne

Udaje materialu

Zakladni material

Wemid

Barevny

Tmavé bézova

Klasifikace hoflavosti UL 94

V-0

Dalsi technicka data

Navod k instalaci Pf¥ima montaz Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Typ montaze Pfima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prafez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 24 A
Proud pfi maximu vodic 24 A Standardy IEC 60947-7-1,IEC 61984
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 10 mm
Typ pfipojeni Zasuvné pfipojeni Plug-in Pocet pripojeni )

Upinaci rozsah, max. 4 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2

Creation date 08.01.2026 06:43:50 MEZ

Catalogue status / Drawings 2



Weidmiiller 3t

ZPS 2.5/5 ZVLA DF CL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Technical data

Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prifez pfipojeni vodica, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.13 mm2 Prarez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
max. min.
Vseobecné
Pocet pola 5 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Navod k instalaci Pfima montaz Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1,IEC 61984
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Creation date 08.01.2026 06:43:50 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



ZPS 2.5/5 ZVLA DF CL

Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
N LA pferudeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
- zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
e

I

Vseobecné objednaci udaje

systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 2.5N/20 GE
Cislo 1909000000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535613
MnozZstvi 20 ST

Verze

W fada, Spojovaci konektor, 24 A

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ ZTA ZT2.5
Cislo 1827080000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248411276
MnozZstvi 25 ST

Verze
Pfislusenstvi, Adaptér zkousecky, 17.5 A

Typ ZTA ZT2.5/ZA
Cislo 1847600000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248412679
Mnozstvi 25 ST

Verze

PrisluSenstvi, Adaptér zkousecky, 17.5 A
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Plochy Sroubovak

D

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 1ST

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
Mnozstvi 1000 ST
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Accessories

STR prihledné prouzky

Vseobecné objednaci udaje

Typ STR7 F.SCHT 7 Verze
Cislo 0515300000 Oznaceni svorek, Ochranny kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190182175
MnozZstvi 20 ST

Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
(ELELTTTTTITT Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
il [T s fadami | a Z. Velka plocha na znac¢eni umozniuje dlouhé
\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
11 [LLLL] Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych

\WRRRRRRA AN fetézcl znakd. Diky osvédéenému forméatu MultiCard
‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
LR 7|TJ plotteru.

[ — * Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

[ LL| « Stitky v ovafeném forméatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1635000000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190261948
MnozZstvi 720 ST

Typ ZS 10/5 MC NE WS Verze
Cislo 1610000000 ZS, Oznaceni svorek, 10 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Weidmueller,
objednavky Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190263171
MnozZstvi 480 ST
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
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