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Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich dopliiovani. Od rdz-
nych nastrojl po izola¢ni objimky a rlizné Srouby se nase
komponenty navzajem doplniuji az do posledniho detailu,
¢imz usnadnuji montaz v souladu s pfisluSnymi normami
a ochrannymi predpisy.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Z fada, Nalisovany kontakt, 4.15 mm, Stfibrna,
Pfima montaz

Cislo objednavky 1893990000

Typ FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5

GTIN (EAN) 4032248508211

Mnoizstvi 500 items

Baleni Velkoobjemové baleni
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 3.1 mm Hloubka (v palcich) 0.122 inch
Vyska 19.8 mm Vyska (v palcich) 0.7795 inch
Sitka 4.15 mm Sitka (v palcich) 0.1634 inch
Cista hmotnost 0.43¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Provozni teplota 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ¢c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Specifikace systému

Verze PruZinovy kontakt

Udaje materialu

Zakladni material Meéd' Provedeni povrchu pocinované
Barevny Stfibrna

Dalsi technicka data

Navod k instalaci Pfima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 2.5 mm?2 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W

60947-7x

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Délka odizolovani 6 mm Typ pfipojeni Pruzinovy kontakt
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. max.

Vseobecné

Navod k instalaci P¥ima montaz Provedeni povrchu pocinované
Klasifikace

ETIM 8.0 EC0O00796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 ECO00796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
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