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Flexibilni a vSestranny - spravné feseni pro mnoho apli-
kaci ConCept je modularni systém sestavajici z modult
a rdmU. Dohromady tvofi kompletni vlozku, kterou lze
snadno integrovat do HDC krytu.

Patentovany modularni systém umozniuje sestavéni jed-
notlivych variant konektord.

Rada modulti pro napajeni, signal a prenos dat je dale
doplnéna moduly uréenymi pro pneumatiku a SC / LC
kabely.

Robustni, jednodilny design modulovych rami (volitelné z
polykarbonatu nebo z tlakové litého zinku) a integrovana
pomucka k uvolnéni modulu vylepSuji manipulaci s pro-
duktem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, HDC vlozka, ConCept modul
Cislo objednavky 1894780000

Typ HDC-CM-1BPN2.5

GTIN (EAN) 4032248509256

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 04.01.2026 09:35:48 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Vyska 40.4 mm Vyska (v palcich) 1.5905 inch
Sitka 11.4 mm Sitka (v palcich) 0.4488 inch
Délka 34 mm Délka (v palcich) 1.3386 inch
Cista hmotnost 179
Teploty
Mezni teplota -40°C..80°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24
ConCept Pneumaticky modul
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna
Pocet ventil( 1 Télo modulu - material PA 6.6
Uzavreni Ano Testovaci tlak 10 bar
Zdvih kontaktu 4 mm Typ hadice Pouze pouzivejte PTFE
hadice
Prarez pfipojeni (vnitini) 2.5 mm Tésnici material NBR
Rozmeéry
Sitka 11.4 mm Celkovéa délka zakladny 34 mm
Vyska, samice 40.4 mm
Vseobecné udaje
Pocet polu 1 Typ ptipojeni Pfipojeni hadic
(pneumatickych)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna
Izolaéni material PC vyztuzené skelnym Typ Zasuvka
vlaknem (uvedeno
v seznamu UL a
certifikovano k provozu na
Zeleznici)
Zakladni material Polyamid, vyztuzeny Rada ConCept modul

skelnymi vliakny

Neobsahuje halogeny false Nizkéa koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano
Verze
Typ pfipojeni Pfipojeni hadic Zakladni material Polyamid, vyztuzeny

(pneumatickych)

skelnymi vlidkny
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Nastroj na vyjimani modult

Weidmdiiller nabizi celou fadu krimpovaciho naradi,
bezkontaktnich nastroja a optickych nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC-DW-MOD Verze
Cislo 1688200000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190857189
MnozZstvi 1ST

Rlzné nastroje, Nastroj na vyjmuti kontaktu
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