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Podobné ilustraci

Identifikacni znacky CLI M se nasouvaji do drzak( CLI MH
a zajistuji se vazacimi pasky. Systém je vhodny zejména
pro vodice a kabely s vétsim priarezem. Vyhody:

¢ Kombinovana znacka pro kabely a trubky

¢ Jeden rozmér pro vSechny priméry nad 16 mm?2

* Neomezené kombinace

e Zaviené, trvale pFipnuté znacky

* Velmi dobra d&itelnost

Vseobecné objednaci udaje

Verze CableLine, Oznaéenj’ vodicu a kabeld, 10-317
mm, 9 x 11.4 mm, Zluta

Cislo objednavky 1899250000

Typ CLIM 2-9 SDR CD

GTIN (EAN) 4032248518937

Mnozstvi 200 items

Creation date 08.01.2026 09:24:23 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 3 mm Hloubka (v palcich) 0.1181 inch
Vyska 9 mm Vyska (v palcich) 0.3543 inch
Sitka 11.4 mm Sitka (v palcich) 0.4488 inch
Cista hmotnost 041g

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ tisku Podle specifikace zadkaznika

Metoda tisku Technologie inkoustové trysky

Verze CD

Sitka 11.4 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. 80 °C

Rozsah provozni teploty, min. -30°C

Barevny Zluta

Halogen Ano

Zakladni material PVC, mékké, bez kadmia

Barva tisku cerna

Tisténé znaky Podle specifikace zadkaznika

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni Dil komponentu

Pocet znacek na kombinaci 1 Component part = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Vytisk Vlastni tisk

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ano Prafez vodice, max. 500 mm?2
Prarez vodice, min. 16 mm2 Vnéjsi pram. vodice, max. 317 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 10 mm Vnéjsi pram. vodice 10-317 mm
Prlrez pripojeného vodice 16 - 500 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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