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Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
vSech béznych kabelll snimacu a akénich ¢len. | t€zko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konek-
tory bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
celkové feseni, protoze je lze pouzit s vétSinou kabell a
konektord od jinych prodejct (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradi¢niho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizpUsobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Cable gland tool for moulded M 12 lines
Cislo objednavky 1900000000

Typ SCREWTY-M12

GTIN (EAN) 4032248375868

Mnozstvi 1 items

Baleni Kartonovy box
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Rozméry a hmotnosti

Sitka 33.3 mm Sitka (v palcich) 1.311 inch
Délka 220 mm Délka (v palcich) 8.6614 inch
Cista hmotnost 138.78 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Popis vyrobku Nastroj na kabelové
prachodky pro rozvadéé
SAl, velkost M 12
Dilezita poznamka
Informace o produktu Soucasti dodavky:
* Standardni rukojet 1/4 palce
¢ Nastavec M 12 pro lisované linky
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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