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Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni produktovou
fadu kabel(l a zdsuvnych konektort M5, M8 a M 12. Tato
produktova fada saha od rGznych variant pfipojovani po
rizné materialy kabel(. Prosime kontaktujte nas, pokud
nemuzZete néco najit.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vedeni senzoru/aktoru, Pocet pdlu : 3, Stinény: Ne,
Material plasté: PVC, Halogen: Ano

Cislo objednavky 1902160000

Typ SAIH-3X0,34(PVC)

GTIN (EAN) 4032248515905

MnoZstvi 100 M

Datum vytvoreni 07.12.2025 01:45:51 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1902160000

Datovy list

SAIH-3X0,34(PVC)

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS

Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost

348¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Vyhovuijici

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Barva oplasténi cerna Odolnost viéi olejum v souladu s IEC
60811:404

Vhodné pro nosice kabell Ne Prifez jadra 0.34 mm?2

Pocet vodicl 3 Stinény Ne

Halogen Ano Izolace PVC

Priifez vodice (tisk/online) 0.34 mm?2 Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with I[EC
60332-1

Material plasté PVC Konfigurovatelna délka kabelu Ne

Vnéjsi potah v souladu se stylem UL 2464 (80°C/ 300V) Odolnost vagi jiskram ze svéreni Ne

AWM

Barevné kédovani hnéda, modrd, ¢erna Odolnost proti zkrutu 0°/m

Teplotni rozpéti, stacionarni -30..80°C Odolné vici perldm kovu ze svafovani  Ne

Teplotni rozpéti, pohyblivé -5..80°C Pocet polu 3

Vnéjsi pramér 49 mm=0.2 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003250 ETIM 9.0 EC003250

ETIM 10.0 EC003250 ECLASS 14.0 27-06-01-06

ECLASS 15.0 27-06-01-06

Datum vytvoreni 07.12.2025 01:45:51 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3£

SAIH-3X0,34( PVC) Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
MnozZstvi 1ST

Odstranovac plasté PVC kabelt

Vseobecné objednaci udaje

Typ AM 12 Verze
Cislo 9030060000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190337827
MnozZstvi 18T

Screwty® nastroj na kabelové priichodky s funkci utahovaciho momentu

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
vSech béZnych kabelll snimacu a akénich ¢lend. | té€Zko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
celkové feSeni, protoze je Ize pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejct (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradicniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vS§echny velikosti: pro kulaté konektory M12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro prizpUsobitelné
konektory samce a samice.

Datum vytvoreni 07.12.2025 01:45:51 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY-M12-DM Verze
Cislo 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436408
MnozZstvi 18T

Typ SAI-SCREWTY BOX Verze
Cislo 1939180000 Bolting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248615506
MnozZstvi 18T

Naradi

* Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuchiim a také namofrni,
pobrezni a lodni sektory

» Délka odizolovani je nastavitelnd pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevieni upinacich ¢elisti po odizolovani

* Z4dné vétveni jednotlivych vodié

¢ Nastavitelné pro rizné tloustky izolace

» Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich Uprav

* Z4dna vile v samog&inné sefizované fezaci jednotce

* Dlouha Zivotnost

¢ Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPPER 6-16 RED-LINE Verze
Cislo 9203110000 Stripping and cutting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248541423
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 01:45:51 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

TM-l je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. K dispozici jsou rlizné délky stitka pro

jednotliva znaceni s dlouhymi znakovymi fetézci.

Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

Predpfipojeni pouzder a doplnéni §titkd poskytuji

dokonalou v8estrannost

Specidlni okraj TM-l usnadriuje instalaci a zabezpecuje

pevné umisténi. Jsou kompatibilni s mnoha komercné

dostupnymi pouzdry. Diky formatu MultiCard Ize

oznacovat §titky rychle a pohodIné pomoci laserové

tiskarny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

¢ Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

¢ Uznavana a akreditovana znacka pro dopravni
strojirenstvi

* Predpripojeni pouzder a doplnéni stitk( poskytuji
dokonalou vSestrannost

¢ Nehodi se pro znaceni pomoci inkoustu P-ink nebo STI
fixu pfi pouziti s CLI T obaly

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ TM-l 18 MC NE WS
Cislo 1718431044
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349011

MnozZstvi 320 ST

TM-I, Vkladaci znacky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Bila

Typ TM-l 18 MC NE GE
Cislo 1718431687
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349028

MnozZstvi 320 ST

TMH, Vkladaci znagky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Zluta

Datum vytvoreni 07.12.2025 01:45:51 MEZ
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