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Podobné ilustraci
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KSG je uréeno pouze pro pouziti pfi pfipojovani nepan-
céfovanych kabell a linek. Kdyz se kabelova prichodka
objedna s neoprenovym tésnénim, tésnéni umozni tep-
loty od -35°C do +90°C. P¥i pouziti silikonového tésnéni
je teplotni rozsah -60°C az +180°C. O-krouzek a kabelova
prichodka soucasti dodavky jsou vyrobeny ze stejného
materialu. Pfi pouziti tohoto tésniciho materialu je zarucen
stupen kryti IP66 nebo IP68 pfi hloubce 25 metrl pod
vodou (tlak 2,5 bart). KSG je povoleno pro pouziti u tla-
kové odolnych Ex d zapouzdreni a Ex e se zvySenou bez-
pecnosti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze KSG (Klippon standard Ex kabelova vyvodka),
Kabelové tésnéni, rovny, M 63, 19 mm, OD min.
46.7 - OD max. 56 mm, ID min. 46.70 - ID max.
56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz

Cislo objednavky 1909480000

Typ KSG M63 BN O SC 2 G63
GTIN (EAN) 4032248536405

MnozZstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

Posledni datum objed- 2023-07-30T00:00:00+02:00
navky

Alternativni vyrobek A2L/63/M63-WM

Datum vytvoreni 23.04.2026 01:04:05 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaéleni IECEXSIR; SIRAATEX
Certifikace EAC; ATEX; IECEX
Schvaleni @
IECEx -7,
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Vyska 37 mm Vyska (v palcich) 1.4567 inch
Délka 37 mm Délka (v palcich) 1.4567 inch
Cista hmotnost 853 ¢
Teploty
Provozni teplota -35°C..90°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Vseobecné informace
Vnéjsi primeér kabelu, max. 56 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 46.7 mm
Vnitini pramér kabelu, max. 56.00 mm Vnitini pramér kabelu, min. 46.70 mm
Tésnici O-krouzek NBR Stupen kryti s GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Rozsah provozni teploty, max. 90 °C Rozsah provozni teploty, min. -35°C
Stoupani zavitu 1.5 mm Halogen Ano
AF velikost 1 80 mm AF velikost 2 80 mm
Stupen kryti IP66, IP68 - 2,5 bar Kabelova priichodka metrické, mosaz
Zakladni material Mosaz Tésnéni CR
Tésnéni CR Vnéjsi zavit M 63
Délka zavitu 19 mm Hloubka vody 25 m (30 Min.)

Typ ochrany proti vybuchu

Zapouzdreni odolné proti
tlaku Ex d, Vylep$ena
bezpecnost Ex e

Pokyny k instalaci

Viz nadvod k instalaci

Velikost ochranného vika

L80

Cisla certifikati, kabelova prichodka

Identifikace

ATEX: Il 2GD, Ex db IIC Gb,

Ex ta llIC Da and/or Il 2
GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta llIC
Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Cislo certifikatu, kabelova prachodka

(IECEx)

IECEx CML 19.0109X

C. osvédéeni (IECEX)

IECEXSIR05.0067X

C. osvédé&eni (ATEX)

SIRAOSATEX1287X

DEF | Podminky osvédceni ATEX, IECEX

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04

Datum vytvoreni 23.04.2026 01:04:05 MEZ
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27-14-08-04
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Mosazné pojistné matice, pfirodni povrch

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M63 MS SC Verze
Cislo 0930640007
objednavky

GTIN (EAN) 4032248976119
MnozZstvi 5 ST

SKMU MS (mosazné pojistnad matice), Pojistnd matice, M 63, 6.4 mm,
Mosaz

Bezpecénostni vroubkovana podlozka

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SZS M63 Verze
Cislo 1736360000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190963569
MnoZzstvi 5 ST

SZS (roubkovana podlozka), Pfidrzné ozubené podlozky, M 63,
Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

Zemnici oka

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, t€snici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Datum vytvoreni 23.04.2026 01:04:05 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/0930640007
https://eshop.weidmueller.com/p/1736360000

Weidmiiller 3t

KSG M63 BN O SC 2 G63

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ EA-RING MS/M 63 Verze
Cislo 1736540000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190963651
Mnozstvi 10 ST

EA (uzemniovaci krouzky), Zemnici krouzek, Rtizné, M 63, Mosaz
poniklovana

Tésnéni z vulkanizovaného vliakna - KSWF

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje
Typ KSWF M63 Verze
Cislo 1076730000
objednavky

KSWEF (ploché tésnéni - vulkanizované vlakno), Automaticky nastroj

na obnaZovani vodi¢l a nalisovani koncovek, M 63, Vulkanizované
GTIN (EAN) 4032248838653 vldkno

MnozZstvi 25 ST

Ploché nylonové tésnéni - KSWN

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
o jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KSWN M63 Verze
Cislo 1076660000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248838707
MnozZstvi 25 ST

KSWN (ploché té€snéni - nylon), Automaticky nastroj na obnazovani

vodicl a nalisovani koncovek, M 63, Nylon 6

Datum vytvoreni 23.04.2026 01:04:05 MEZ
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