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Podobné ilustraci

Produktabbildung

Zvysujici se citlivost elektronickych soucastek a zvysujici
se frekvence elektromagnetického ruseni vyZaduji, aby
kabelové priichodky hraly dalezitou roli v konceptu sti-
néni systému. Tento typ kabelovych priachodek EMC je
vyroben pro stinéni proti rusivym frekvencim s pfipoje-

nim stinéni 360°. Ru¢né vkladané tésnéni poskytuje vyni-

kajici drZzeni a odleh¢eni tahu kabelu, navic kabelova pri-

chodka splfiuje mechanické pozadavky normy EN 62444.

Diky patentované konstrukci bude mozna velmi snadna a

rychla montaz.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

VG EMV GEN 1 (EMC kabelova prichodka s upi-
nacim tfrmenem), Kabelové té€snéni, rovny, M 16,
7. 0D min. 5-0D max. 10 mm, IP68 - 5 bar (30
min.), IP69K, Mosaz poniklovana

Cislo objednavky 1909500000

Typ VG M16 - MS 1/EMV
GTIN (EAN) 4032248536429
MnozZstvi 50 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 31T mm Vyska (v palcich) 1.2205 inch

Délka 36 mm Délka (v palcich) 1.4173 inch

Cista hmotnost 27.22 g

Teploty

Provozni teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52139

Vseobecné informace

Vnéjsi prGmér kabelu, max. 10 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 5 mm

Tésnici O-krouzek NBR Stupen kryti s GWDR IP68 - 5 bar (30 min.),
IP69K

Utahovaci moment 7 Nm Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Stoupani zavitu 1.5 mm

Halogen Ano Pramér stinéni, max. 10.00 mm

Primér stinéni, min. 4.00 mm AF velikost 1 20 mm

AF velikost 2 20 mm Velikost AF 20 mm

Stupen kryti

IP68 - 5 bar (30 min.),
IP69K

Kabelova priichodka metrické, M 16

Zakladni material Mosaz poniklovana Tésnéni CR

Tésnéni NBR Vnéjsi zavit M 16

Délka zavitu 7 mm Utahovaci moment uzaviené matice, 8.50 Nm
max.

Stupen kryti (UL) Type 4X Utahovaci moment pfipojovaciho 7.50 Nm
adaptéru, max.

Utahovaci moment pfipojovaciho 6.50 Nm Utahovaci moment uzaviené matice, 7.50 Nm

adaptéru, min. min.

Upinaci vlozka Polyamid

Cisla certifikati, kabelova prichodka

Cislo certifikatu, kabelova prichodka E-14047 Cislo certifikatu, kabelova prichodka E-199260

(GERMLLOYD) (UL)

Cislo certifikatu, kabelova prachodka E-199260 DEF | Podminky osvédceni DNV, UL, cULus

(cULus)
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Mosazné matice pro EMC

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU EMV M16 Verze
Cislo 1777620000 SKMU MS EMV (mosazné pojistnd matice - EMC), Pojistna matice, M
objednavky 16, 3.6 mm, Mosaz poniklovana

GTIN (EAN) 4032248157891
MnozZstvi 100 ST

Zaslepky

Na tésnéni nadbytecnych otvort se zavitem k zachovani IP
stupné kryti

Vseobecné objednaci udaje

Typ GWDR M16-NP Verze
Cislo 1736230000 GWDR NP (ploché tésnéni - neopren), Automaticky nastroj na
objednavky obnaZovani vodicu a nalisovani koncovek, M 16, Neoprén

GTIN (EAN) 4008190956028
MnozZstvi 50 ST

Ploché polyethylenové tésnéni - GWDR PO

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, t€snici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ GWDR M16-PO Verze
Cislo 1777930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248158195
Mnozstvi 50 ST

GWDR PO (ploché tésnéni - polyetylen), Automaticky nastroj na

obnaZovani vodi¢u a nalisovani koncovek, M 16, Polyetylén

Tésnéni z vulkanizovaného vliakna - KSWF

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje
Typ KSWF M16 Verze
Cislo 1076680000
objednavky

KSWEF (ploché tésnéni - vulkanizované vlakno), Automaticky nastroj

na obnaZovani vodi¢l a nalisovani koncovek, M 16, Vulkanizované
GTIN (EAN) 4032248838615 vldkno

MnozZstvi 25 ST

Ploché nylonové tésnéni - KSWN

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
O jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KSWN M16 Verze
Cislo 1076630000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248838677
MnozZstvi 25 ST

KSWN (ploché té€snéni - nylon), Automaticky nastroj na obnazovani

vodicl a nalisovani koncovek, M 16, Nylon 6
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