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Obrazek vyrobku
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Jednorada a vicerada svorka DPS s osvédcenym pfipoje-
nim upinacim tfmenem s roztec¢i 5,08 mm. Vhodna pro
vodice s prafezem do 2,5 mm2.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, 5.08 mm, Pocet pdéla: 40, 90°, Pajeci
kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, ¢ernd, Pfipo-
jeni s upinacim tfrmenem, Upinaci rozsah, max. :
2.5 mm?2, Box

Cislo objednavky 1915940000

Typ LM2N 5.08/40/90 3.5SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248548774

MnozZstvi 8 items

Odaje vyrobku IEC:630V/175A/0.2-25 mm?
UL: 300V / 15 A/ AWG 24 - AWG 14

Baleni Box
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 21.6 mm Hloubka (v palcich) 0.8504 inch
Vyska 28.7 mm Vyska (v palcich) 1.1299 inch
Nejvy$si nebo nejnizsi verze 25.2 mm Sitka 105.14 mm
Sitka (v palcich) 4.1394 inch Cistd hmotnost 59.8 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Box Délka VPE 253.00 mm
Sitka VPE 115.00 mm Vys$ka VPE 39.00 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
LM

Metoda pfipojeni vodice

Pfipojeni s upinacim
tfmenem

MontaZz na PCB desku Pfipojeni pajenim Smeér vystupu vodice 90°
pretavenim priichozim
otvorem
Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm Rozteé v palcich (P) 0.200"
Pocet pola 40 MnozZstvi fady kolika 2
Vybavuje zakaznik Ano Pocet fad 2
Max. sousednich kolikt na fadu 48 Péajeci kolik, délka (1) 3.5 mm
Rozméry péjecich pind 0,95 x 0,8 mm Pramér otvoru péjeciho ocka (D) 1.3 mm
Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka + 0,1 mm Pocet pajenych kolikd na pol 1
(D)
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,6 Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 0.5 Nm
Svérny Sroub M 2,5 Délka odizolovani 6 mm
L1 v mm 96.52 mm L1 v palcich 3.800"
Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20 Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem
normy DIN VDE 0470 normy DIN VDE 57 106 prsta
Stupen kryti IP20 Objemovy odpor 1,20 mQ
Udaje o materialu
Izola¢ni material Wemid (PA) Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolacniho materialu |
Komparativni index sledovani (CTI) =600 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Natér 1-3 um Ni, 4-6 pm SN

Typ cinovani

matny povrch

Struktura vrstev pajeného pfipojeni

1..3umNi / 4..6 um Sn
matt
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Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50°C Provozni teplota, max. 120°C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Vodice vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.2 mm?2
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 24
Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?
Pevné, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.25 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 1.5 mm?2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?
max.

Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a 2,4 mmx 1,5 mm; 1,9 mm
xb; o

Upinatelny vodic¢

Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. 0.5 mm2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporuc¢enéa dutinka HO0,5/12 OR
na konci vodice
Délka odizolovani | jmen. 6 mm
Doporuc¢ena dutinka HO,5/6

na konci vodice

Prirez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. 0.75 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢ena dutinka HO,75/12 W

na konci vodice

Délka odizolovani | jmen. 6 mm

Doporucenéa dutinka HO,75/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodiCem

jmen. T mm?2

vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 8 mm
Doporucena dutinka H1,0/12 GE
na konci vodice
Délka odizolovani ‘ jmen. 6 mm
Doporucenéa dutinka H1,0/6

na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice

Typ

zapojeno tenkym
vodi¢em

jmen.

0.25 mm?2

vodi¢ova koncovka

Délka odizolovani

‘ jmen. 8 mm

Doporuc¢ené dutinka
na konci vodice

HO0,25/10 HBL

Délka odizolovani ‘ jmen. 5 mm
Doporu¢ena dutinka  HO,25/5

na konci vodice
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Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodiCem
jmen. 0.34 mm?
vodic¢ova koncovka Délka odizolovani \ jmen. 8 mm
Doporucenéa dutinka HO0,34/10 TK
na konci vodice

Referencni text

Délka koncovek se vybira v zavislosti na produktu a jmenovitém napéti., Vnéjsi primér plastové
objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 175 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poll 16 A Jmenovity proud, min. pocet pola 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poli 142 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi Il/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
stuper znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
pfepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znedisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse120A
prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu
Jmenovité udaje podlie CSA
Institut (CSA) CSA C. osvédé&eni (CSA) 200039-1815154
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V
CSA) CSA)
Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 18 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
CSA) CSA)
Prafez vodice AWG, min. AWG 24 Prafez vodice AWG, max. AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (cURus) CURUS C. osvéd&eni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaD / 300V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 15 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 24 Prafez vodice, AWG, max. AWG 14

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda

Poznamky

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-610 ,Tfida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
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* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118897012
MnozZstvi 1ST
Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 18T

KFizovy Sroubovak, Phillips

KF¥iZzovy Sroubovak, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764/2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,
rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PHO X 60 Verze
Cislo 2749400000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3 mm, 60 mm, Tloustka &epele (A): O
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895629
MnozZstvi 1ST
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