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Malé ale obsahlé. Elektrické hodnoty mluvi za sebe. Zde
Ize také pouzit osvéd&ené krimpovaci kontakty HE.

Podet pola: 8 (+PE)

Jmenovity proud: 16 A
Jmenovité napéti: 500 V
Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zasuvka, 500 V, 16 A, Pocet pola: 8,
Nalisované pfipojeni, Instalaéni velikost: HQ

Cislo objednavky 1919980000

Typ HDC HQ 8 FC

GTIN (EAN) 4032248557950

Mnozstvi 1 items

Creation date 07.01.2026 06:43:34 MEZ
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E92202
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 41.6 mm Hloubka (v palcich) 1.6378 inch
Vyska 38.5 mm Vyska (v palcich) 1.5157 inch
Sitka 22.4 mm Sitka (v palcich) 0.8819 inch
Cist4 hmotnost 14.96 g
Teploty
Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d 1-6215d2988cd

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Benzin

Chemicka odolnost Odolné

Latka Benzen

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Kyselina octova, koncentrovana
Chemickd odolnost Odolné

Latka Hydroxid draselny

Chemickéa odolnost

Podminéné odolné

Latka

Metanol

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Louh, rozfredény
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouziti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry
Sitka 22.4 mm Celkovéa délka zakladny 41.6 mm
Vyska, samice 38.5 mm

Creation date 07.01.2026 06:43:34 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

HDC HQ. 8 FC

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné udaje

Pocet pola 8

Zapojovaci cykly, stfibrné 2500

Zapojovaci cykly, zlaté =500

Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni
Instalaéni velikost HQ

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Objemovy odpor <2 mQ

Barevny Bézova

Odpor izolace 1010 Q

Izolaéni material

PC vyztuzené skelnym vidknem (uvedeno v seznamu UL a certifikovano k provozu na Zeleznici)

Skupina izolaéniho materialu llla

Typ Zasuvka

Zavaznost znedisténi 3

Zakladni material Slitina médi

Rada HQ

Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 500V

Jmenovité napéti: podle UL/CSA 600V AC/DC

Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV

61984)

Jmenovity proud (DIN EN 61984) 16 A

Jmenovity proud (UR) Prafez pfipojeni vodi¢u AWG AWG 12
Jmenovity proud 19A
Prafez pfipojeni vodi¢t AWG AWG 14
Jmenovity proud 15 A
Prafez pfipojeni vodi¢t AWG AWG 16
Jmenovity proud 12A
Prafez pfipojeni vodi¢u AWG AWG 18
Jmenovity proud 8 A
Prafez pfipojeni vodic¢i AWG AWG 20
Jmenovity proud 8 A

Jmenovity proud (cUR) Prirez pfipojeni vodic¢ti AWG AWG 12
Jmenovity proud 19A
Prarez pfipojeni vodici AWG AWG 14
Jmenovity proud 15 A
Prarez pfipojeni vodici AWG AWG 16
Jmenovity proud 12A
Prlrez pfipojeni vodici AWG AWG 18
Jmenovity proud 8 A
Prafez pfipojeni vodi¢u AWG AWG 20
Jmenovity proud 8 A

Neobsahuje halogeny false

Nizka koufivost podle DIN EN 45545-2  Ano

BG HQ

Pocet silovych kontaktud 8

Pfipojeni datové, uzemnéni

Typ pfipojeni PE Nalisované pfipojeni Délka odizolovani - ochranné zemnici 7.5 mm
pripojeni

Jmenovity priifez 4 mm? Prafez vodic¢e, AWG (uzemnéni), min.  AWG 20

Prafez vodic¢e, AWG (uzemnéni), max. AWG 12

Verze

Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7.5 mm

Typ pripojeni Nalisované pfipojeni Instalacéni velikost HQ
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Technical data

Objemovy odpor <2 mQ Prafez propojeni AWG, min. AWG 20
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2
max. min.
Prafez vodice, max. 4 mm?2 Prafez vodice, min. 0.5 mm?2
Zakladni material Slitina médi BG HQ
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Accessories

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

D

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

KFizovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764 /2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK PHO Verze
Cislo 9008560000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056552
MnozZstvi 1ST

Typ SDK PHO Verze
Cislo 9008470000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056460
MnozZstvi 1ST
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Crimping tools

Krimpovaci kle$té pro tocené kontakty

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktd.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CTXCM 1.6/2.5 Verze
Cislo 9018490000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,
objednavky 0.14mm?2, 4mm?2, W krimpovani

GTIN (EAN) 4008190884598
MnozZstvi 1ST

Typ CTINCM 1.6/2.5 Verze
Cislo 9205430000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktt,
objednavky 0.14mm?2, 6mm?2, 4-drazkové krimpovani

GTIN (EAN) 4032248733446
MnozZstvi 18T

Nastroje na vyjmuti kontaktu

Weidmdiller nabizi celou fadu krimpovaciho néaradi,
néstroji na rozepinani kontakt( a optickych nastroja.

L\

Vseobecné objednaci udaje

Typ REMOVAL TOOL HE Verze
Cislo 1866750000 Néradi, Nastroj na vyjmuti kontaktu
objednavky

GTIN (EAN) 4032248437078
Mnozstvi 1ST
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HE

K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro vliozky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HE CP Verze
Cislo 1003240000 Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Systém kédovani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248698233
MnozZstvi 100 ST

Krimpovaci kontakty HE

Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické
[ — - s - v s o- v s
= spojeni mezi vodicem a kontaktem, které je bezpedéné a
— spolehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné
a odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC-C-HE-BMO.5AG Verze
Cislo 1201100000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 0.5, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190142698
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BMO0.75-1.00AG Verze
Cislo 1201200000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prafez vodice, max.: 1, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190044480
Mnozstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM1.5AG Verze
Cislo 1201300000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Priifez vodice, max.: 1.5, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190100346
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM2.5AG Verze
Cislo 1201400000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 2.5, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190047078
MnozZstvi 100 ST
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Typ HDC-C-HE-BM4.0AG Verze
Cislo 1201500000

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,

objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 4, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190148096
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BMO0.5AU Verze
Cislo 1651470000

ZatéZzové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,

objednavky Zasuvka, Prafez vodice, max.: 0.5, soustruzenég, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400149
Mnozstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BMO.75-1.00AU Verze
Cislo 1651480000

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,

objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 1, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400156
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM 1.5AU Verze
Cislo 1651490000

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,

objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 1.5, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400163
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM2.5AU Verze
Cislo 1651500000

ZatéZzové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,

objednavky Zasuvka, Prafez vodice, max.: 2.5, soustruzeng, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400170
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM4.0AU Verze
Cislo 1651510000

Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate,

objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 4, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400187
MnozZstvi 100 ST

Kryt konektoru, vstup kabelu na strané

Specialni slitina lith pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a narazaim.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpeénost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabranuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro prdmyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HQM TSLU 1PG21 Verze

Cislo 1003100000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248698035 svorka na dolni stran&, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 21

MnozZstvi 1ST

Kryt konektoru, vstup kabelu na vrchni strané

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucéuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpeénost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje nahodnému
otevreni.

Laserovy popis umozinuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zdmkem.

Typ HDC HOQM TOLU 1PG21 Verze

Cislo 1003080000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci

GTIN (EAN) 4032248698011 svorka na dolni strané&, Standardné, Velikost kabelovych vstupt: PG 21

MnozZstvi 18T

Prepazkovy kryt

Specialni slitina lita pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drZzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiuiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaSe
nejlepsi volba pro pramyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - pfrepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.
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Typ HDC HQM ALU Verze

Cislo 1003050000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Prepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,

GTIN (EAN) 4032248697984 Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none

MnozZstvi 1ST

Typ HDC HQM ALU CS Verze

Cislo 1251680000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Pfepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,

GTIN (EAN) 4050118051803 Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none

MnozZstvi 18T

Kryt konektoru, vstup kabelu na strané

Vseobecné objednaci udaje

Specialni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a narazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecénost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabranuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro prdmyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP TSLU 1PG16 Verze

Cislo 1003090000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248698028 svorka na dolni strané, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 16
MnoZstvi 1ST
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Kryt konektoru, vstup kabelu na vrchni strané

AN

—

)

=

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP TOLU 1PG16 Verze

Cislo 1003070000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci

GTIN (EAN) 4032248698004 svorka na dolni stran&, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 16

MnozZstvi 18T

Spojka - kryt

Vseobecné objednaci udaje

Specialni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drZzenim a zabranuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmdiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaSe
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - pfepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP KOLU 1PG16 Verze

Cislo 1003120000 HDC pouzdra, Instalacni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt spojky, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strang,

GTIN (EAN) 4032248698059 Standardné, Velikost kabelovych vstup(: PG 16

MnozZstvi 1ST
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Kryt zakladny

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP SLU 1PG16
Cislo 1003110000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248698042
MnozZstvi 18T

Verze
HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
stavu, Kryt zakladny, Boéni uzamykaci svorka na dolni strané,

Standardnég, Velikost kabelovych vstup(: PG 16

Prepazkovy kryt

Vseobecné objednaci udaje

Specialni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drZzenim a zabranuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmdiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaSe
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - pfepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP ALU
Cislo 1003040000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248697977
MnozZstvi 1ST

Verze

HDC pouzdra, Instalacni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
stavu, Prepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,
Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none

Typ HDC HQP ALU CS
Cislo 1354950000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118157215
MnozZstvi 18T

Verze
HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
stavu, Pfepéazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,

Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none
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Uhlovy pFepazkovy kryt

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucéuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP AWLU Verze
Cislo 1003060000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Pfepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni stranég,

GTIN (EAN) 4032248697991
MnozZstvi 18T

Standardnég, Velikost kabelovych vstup(: none
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