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Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze lyIéFenl' odpojovaci svorkovnice transformatoru,
Sroubové pfipojeni, 500, 125, 2

Cislo objednavky 1925050000

Typ WTL 35/1STB/WQV

GTIN (EAN) 4032248566150

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:19:07 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni UK
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 67.5 mm Hloubka (v palcich) 2.6575 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 16 mm Sitka (v palcich) 0.6299 inch
Cista hmotnost 94.69 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, Nutna koncova deska Ne
Odpojovaci prvek, s
konektory samicemi, na
Sroubovaci propojku,
zaviené
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bod( na uroven 2 Pocet pola na fadu 1
PE pfipojeni Ne Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne
Funkce PEN Ano
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Pocet podobnych svorek 1 Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 35 mm2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 126 A
Proud pfi maximu vodi¢ 126 A Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.26 mQ
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Ztrata vykonu v souladu s normou [IEC  4.00 W

60947-7-x
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Zavaznost znecisténi 3
Rozméry
TS 35 offset 50 mm

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 B9 Prafez propojeni AWG, max. AWG 2
Smeér pfipojeni na strané Délka odizolovani 18 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 35 mm? Upinaci rozsah, min. 4 mm?2
Svérny Sroub M 6 Velikost noze 6.5x 1,2 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 12 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 35 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, jemné splétany 35 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 35 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prifez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 35 mm?2
min.
Prarez pfipojeni vodica, splétané, min. 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 16 mm2
max.
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 4 mm?
min.
Vseobecné
Prarez propojeni AWG, max. AWG 2 Pratez propojeni AWG, min. AWG 12
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Kfizovy konektor

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
J svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
L’ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
| ,J\ preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
V , zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
@ 7 systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ waQyv 35/2 Verze
Cislo 1053060000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 138 A, Podet pold: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 16.00, Izolované: Ano, Sitka: 9.85 mm

GTIN (EAN) 4008190097349
MnozZstvi 50 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich

svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
R LARI pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WQS 2/16/5 Verze
Cislo 1925070000 W fada, Zkratovy konektor, Spojovaci konektor, Pocet polu: 2
objednavky

GTIN (EAN) 4032248566174
MnozZstvi 10 ST

PrisluSenstvi

Kabelaz proudového a napétového transforméatoru
NasSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umoznuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WEW WTL 35 Verze
Cislo 1925040000 W fada, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4032248566143
MnozZstvi 10 ST

Typ ADHB/8 WTL35 Verze
Cislo 2334730000 Viko svorky, Transparentni, Vyska: 219 mm, Sitka: 1565 mm, Hloubka:
objednavky 62 mm

GTIN (EAN) 4032248644513
MnozZstvi 25 ST

Typ BFEL + BEMU WEW WTL 35  Verze
Cislo 1964820000 W fada, Upeviiovaci prvek
objednavky

GTIN (EAN) 4032248651467
Mnozstvi 20 ST

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 1.2X6.5X150 Verze
Cislo 9009010000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266869
MnozZstvi 1ST

Prazdné

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
W Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
| s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umozniuje dlouhé
\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.
\ étl’tky WS jsou idealni na znaceni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
J‘ plotteru.
|

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ovéfeném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:19:07 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1925040000
https://eshop.weidmueller.com/p/2334730000
https://eshop.weidmueller.com/p/1964820000
https://eshop.weidmueller.com/p/9009010000

Weidmiiller 3£

WTL 35/1STB/WQV

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609900000 WS, Oznadeni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190203467
MnozZstvi 600 ST

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znaéek s roztedi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzéaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vS§ech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prisluSném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PFisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

WS 12/6

7 WS/ DEK
4 MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material
/ sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
< znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
Iy povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
- nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
. tiskne a tim zarucuje trvanlivé znac¢eni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller
* Pevné drzici a odolny tisk
¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadn4 instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro Stitek pro optimalni ¢itelnost
* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6 MM WS
Cislo 2007200000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391886
MnozZstvi 600 ST

Verze

WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Weidmueller, Bila
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