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Obrazek vyrobku

Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze PrisluSenstvi, Propojovaci kontakt
Cislo objednavky 1936190000

Typ WKB 2/2

GTIN (EAN) 4032248605927

Mnozstvi 50 items

Vt:oupum

Datum vytvoreni 22.03.2026 04:42:20 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1936190000
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Technické udaje
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 16.1 mm Hloubka (v palcich) 0.6339 inch
Vyska 9.41 mm Vyska (v palcich) 0.3705 inch
Sitka 14.1 mm Sitka (v palcich) 0.5551 inch
Cista hmotnost 167¢g

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovaci konektor

Udaje materialu

Zakladni material Polyamid 66 Barevny Oranzova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

Typ upevnéni

PfiSroubovano

Navod k instalaci

Pfima montaz

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Pfisroubovano
Data hodnoceni

Jmenovité napéti 400V Jmenovity proud 41 A
Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 7.90 mm

Vseobecné

Pocet pola 2 Navod k instalaci Pfima montaz
Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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