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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Dotykové bezpecné kryty WGK jsou vhodné zejména
jako primyslové kryty elektroniky pro frekvenéni ménice,
zdroje napajeni nebo komponenty filtrd nabizejici poho-
diné a spolehlivé pfipojeni z vnitini i vnéjsi strany. K co
nejlepsimu sparovani vodi¢l a instalacnich poZadavku
nabizi spole¢nost Weidmdiiller dvé verze s vodorovnym
(WGK) a svislym (WGKV) smérem vyvodu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze OMNIMATE Power - fada WGK, Svorka s priichod-
kou, Jmenovity praifez: 4 mm?2, Sroubové pfipojeni,
Wemid (PA), zelend / zluta, Prichodka (pouzdro)

Cislo objednavky 1936610000
Typ WGKYV 4 GN/YE BX
GTIN (EAN) 4032248635573
MnozZstvi 50 items
Udaje vyrobku IEC: 500V /32 A/ 0.5-6 mm?2
UL: 300V /30A /AWG 30-AWG 10
Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni

]
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Vyska 24 mm Vyska (v palcich) 0.9449 inch
Nejvys$si nebo nejnizsi verze 24 mm Sitka 8.1 mm
Sitka (v palcich) 0.3189 inch Délka 8.1 mm
Délka (v palcich) 0.3189 inch Cistd hmotnost 8.72¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Box Délka VPE 155.00 mm
Sitka VPE 83.00 mm Vyska VPE 86.00 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada
WGK

Metoda pfipojeni vodice

Sroubové pfipojeni

Smeér vystupu vodice 90°/270° Pocet polu 1
Mnozstvi fady kolik 1 Vybavuje zadkaznik Ne
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5 Utahovaci moment, min. 0.6 Nm
Utahovaci moment, max. 0.8 Nm Svérny Sroub M3
Délka odizolovani 8 mm Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20
normy DIN VDE 0470
Stupen kryti IP20 Typ ptipojeni 1 Upinaci konzola

Typ pfipojeni 2

Upinaci tfrmen

Udaje o materialu

Izola¢ni material Wemid (PA) Barevny zelena / zluta
Barevny graf (podobné) Not specified Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Vodice vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?

Upinaci rozsah, max. 6 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 30

Prafez propojeni AWG, max. AWG 10

Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
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Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?
Stocené, min. HO7V-R 0.5 mm?
Sto¢ené, max. HO7V-R 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.5 mm?2
46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovym limcem, DIN 4 mm?
46228 pt 4, max.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?2
min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 4 mm?2
max.
Upinatelny vodi¢ Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodicem
jmen. 1.5 mm?2
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 7 mm

Doporu¢enéa dutinka H1,5/7
na konci vodice

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodicem
jmen. 2.5 mm?
vodicova koncovka Délka odizolovani \ imen. 7 mm

Doporucenéa dutinka H2,5/7
na konci vodic¢e

Referencéni text Délka koncovek se vybira v zavislosti na produktu a jmenovitém napéti., Vnéjsi primér plastové
objimky by nemél byt vétsi nez roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1 Jmenovity proud, min. pocet polu 32 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poli 32A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 500V

(Tu=20 °C) stupen znecisténi lll/3

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 6 kV

prepéti / stuperi znecisténi lll/3

Jmenovité adaje podle CSA

Institut (CSA) CSA C. osvéd&eni (CSA) 200039-1830694
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 300V

CSA) CSA)

Jmenovité napéti (aplikaéni skupinaD / 300 V Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 30 A

CSA) CSA)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 30 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

CSA) CSA)

Prafez vodice AWG, min. AWG 30 Prafez vodice AWG, max. AWG 10

Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Jmenovité adaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (CURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 300V
UL 1059) UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupina D / 300 V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB/ 30 A
UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 30 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A
UL 1059) UL 1059)
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Prafez vodice, AWG, min.

AWG 30 Prafez vodice, AWG, max. AWG 10

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

Poznamky * Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the
relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the
use of additional spacer plates.

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey

* Additional variants on request

* WGK: Rated voltage plastic walls: 1-4 mm =500 V; metal walls: 1-2.5 mm =400 V; metal
walls: 2.5 -4 mm =250V

* WGKYV: Rated voltage plastic walls: 1 -4 mm =400 V; metal walls: 1-2.5 mm =400 V; metal
walls: 2.5 -4 mm =250V

* VWGK: Rated voltage plastic walls: 1 -4 mm = 500 V; metal walls: 1-4 mm =500V

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001283 ETIM 9.0 EC001283

ETIM 10.0 EC001283 ECLASS 14.0 27-14-11-34

ECLASS 15.0 27-14-11-34
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Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012
MnozZstvi 1ST

Prazdné
= Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
| v s 7 . - 7
— kj vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
e ‘ Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

[— : zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436
MnoZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/8 MC NE WS Verze
Cislo 1856740000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248400850
MnozZstvi 800 ST
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