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Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: dokonaly dopinék

kazdé aplikace. Univerzalni systémové prislusenstvi umoz-

nuje jednoduchou adaptaci rozhrani ke splnéni specific-
kych poZadavk( dané aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

OMNIMATE Power - fada WGK, Svorka s priichod-
kou

Cislo objednavky 1936710000

Typ DP WGK 25 GY BX
GTIN (EAN) 4032248664788
Mnozstvi 50 items

Udaje vyrobku uL:

COMPLIANT
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Vyska 48.5 mm Vyska (v palcich) 1.9094 inch
Sitka 10.9 mm Sitka (v palcich) 0.4291 inch
Délka 38.5 mm Délka (v palcich) 1.5157 inch
Cista hmotnost 6.78¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Délka VPE 316.00 mm Sitka VPE 221.00 mm
Vyska VPE 42.00 mm
Parametry systému
Skupina produktt OMNIMATE Power - fada

WGK
Udaje o materialu
Izola¢ni material Wemid (PA) Barevny Seda
Barevny graf (podobné) RAL 7035 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 120°C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Referencéni text

Délka koncovek se vybira
v zavislosti na produktu a
jmenovitém napéti., Vnéjsi
pramér plastové objimky
by nemél byt vétsi nez
roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1

Dulezita poznamka

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886

ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01

ECLASS 15.0 27-25-03-01
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