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Trend of IP 20 do IP67, tedy od pfistrojli se skfinémi po
pfistroje bez, dosahuje svého vrcholu s IP 67 1/0 pod-
fizenymi ¢leny (slave). U téchto feseni Plug & Play neni
potfeba pripojovat jednotlivé vodi¢e. To znamena pod-
statné Casové Uspory a zamezuje to chybam v pripojeni
jednotlivych vodicu. V dnesni dobé predstavuji IP 67 sbhér-
nicové moduly to nejmodernéjsi a nejuspornéjsi reseni
pro pfipojeni snimaca a akénich ¢lend.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SAl aktivni, Diléi sbérnice
Cislo objednavky 1938730000

Typ SAI-AU M12 SB 2COUNTER
GTIN (EAN) 4032248612710

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 31.12.2025 08:13:30 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 308¢g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouZitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6ab

Digitalni vstupy

Diagnosticka signalizace cervena

Digitalni vystupy

Diagnostické signalizace cervena

Obecné udaje

Osvédceni CE, cULus Zemé <200g
P¥ipojeni

Napajeci napéti (AUX-IN)

1x M 12 zastréka b
kontakt(, Kédovani A

Pripojeni k dil¢i sbérnici (SUB-IN)

1x M8 zastrcka 4 kontakty,
Kédovani A

Pripojeni k dil¢i sbérnici (SUB-OUT)

1x M8 zasuvka 4 kontakty,
Koédovani A

Pfipojeni 1/0

4x M12 zasuvka, b
kontakt( kddovani A

Napajeci napéti

Provozni napéti

24

Max. souhrn proudu - modul

8A

Kontaktni zatéz

Na PIN max. 4 A

Limity

18VvDC..30VDC

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001601 ETIM 9.0 ECO01601
ETIM 10.0 EC001601 ECLASS 14.0 27-24-26-05
ECLASS 15.0 27-24-26-05

Datum vytvoreni 31.12.2025 08:13:30 MEZ
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Prazdné

‘ , ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
e rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
R K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
w jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
: [ i Struény prehled vyhod:
R « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo

. pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,

dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 8/13.6/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.56 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164
Mnozstvi 5 ST

M12

Ochranna vika chrani nepfifazené pripojovaci body pred
vnéjsSimi vlivy.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAI-SK-M12-UNI 2029 Verze
Cislo 2330260000 Montazni sestavy chranénych komponent, Ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248592067
MnozZstvi 20 ST

M8

Ochranna vika chrani nepfifazené pripojovaci body pred
vneéjsimi vlivy.

Datum vytvoreni 31.12.2025 08:13:30 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SAI-SK M8 Verze
Cislo 1802760000 Montazni sestavy chranénych komponent, Ochranny kryt
objednavky

GTIN (EAN) 4032248257379
MnozZstvi 50 ST
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