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Obrazek vyrobku

Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umoZnuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfi-
pojeni: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm

Cislo objednavky

1938790000

Typ
GTIN (EAN)
MnoZstvi
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4032248612840
50 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 45 mm Hloubka (v palcich) 1.7716 inch
Vyska 6.1 mm Vyska (v palcich) 0.2402 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 3.38¢g

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

dceb63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ upevnéni PfiSroubovano Navod k instalaci Pfima montaz
Typ montaze PfiSroubovano

Rozméry

Metricka velikost zavitu, externi 0.00 mm Hloubka zasuvného pfipojeni 11.1 mm
Vseobecné

Navod k instalaci Pfima montaz Rozsah provozni teploty, max. 100 °C
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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