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Obrazek vyrobku

Tmm2 @ 180°

COMPLIANT

Konektor samice s integrovanym propojenim a bez potis-
téni, pro nepretrzité vedeni potencialu pfi plné proudové
zatizitelnosti s maximalnim prifezem kabelu. Propojka je
umisténa svisle mezi pdély fad pfimo nad sebou. Vodi¢ové
pfipojeni se systémem s svorkou s taznou pruzinou, s rov-
nym smérem vyvodu a rozte¢i 3,5 mm. Pfiruba a uvolfio-
vaci packa k dispozici. Baleno v kartonové krabici.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.50 mm,
Pocet pola: 10, 180°, Pfipojeni s kotevni svorkou,
Upinaci rozsah, max. : 1 mm?2, Box

Cislo objednavky 1944610000

Typ B2L 3.50/10/180QV5 SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248619542

MnozZstvi 102 items

Udaje vyrobku IEC: 200V / 10.6 A/ 0.2- 1 mm?2
UL: 150V /7 A/ AWG 28 - AWG 18

Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni
18
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 20.6 mm Hloubka (v palcich) 0.811 inch
Vyska 15.7 mm Vyska (v palcich) 0.6181 inch
Sitka 17.5 mm Sitka (v palcich) 0.689 inch
Cista hmotnost 512¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - B2L/
S2L 3,50 - 2fadé

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pripojeni vodice Pfipojeni s kotevni svorkou Rozte¢ v mm (P) 3.50 mm
Roztec v palcich (P) 0.138" Smér vystupu vodice 180°
Pocet pola 10 L1vmm 14.00 mm
L1 v palcich 0.551" Pocet fad 1
MnozZstvi fady kolika 2 Jmenovity priifez 1 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené/ IP10
normy DIN VDE 57 106 prstl normy DIN VDE 0470 nezapojené
Stupen kryti IP20, plné nainstalované MiuzZe byt kédovano Ano
Délka odizolovani 7 mm Hrot Sroubovaku 04x25
Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264 Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / pol, max. 5N Tazna sila / pol, max. 4 N
Baleni
Baleni Box Délka VPE 350.00 mm
Sitka VPE 142.00 mm Vyska VPE 31.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard DIN EN 61984 ¢ast 7.3.2 / 09.02 vzor prevzaty
z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test oznaceni plvodu, identifikace typu, jmenovity
prafez, typ materialu
Vyhodnoceni k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnoceni vyhovélo
Test: Nezapojeni (neni vyménitelnost) Standard DIN EN 61984, ¢ast 6.3 a6.9.1 / 09.02, DIN
IEC 60512-7, oddil 5 / 05.94
Test otoéeno o 180° bez kédovych prvki
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vizualni zkouska
Vyhodnoceni vyhovélo
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Test: prufez pfipojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.45.1 / 12.02
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,2 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,2 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez pevny 1,0 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,0 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Typ vodice a prifez AWG 18/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 18/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodi¢h Pozadavek 0.2 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0.3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,5 mm2
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,4 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 1,0 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,0 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 18/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 18/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
Pozadavek 25 N
Typ vodice Typ vodice a prifez AWG 28/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 28/19
vodice
PoZadavek 220N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO5V-UO0,5
vodice
Typ vodice a prifez HO5V-KO,5
vodice
Pozadavek 235 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO5V-U1
vodice
Typ vodice a prirez HO5V-K1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 18/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 18/19

vodice
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Pozadavek 230 N
Typ vodice Typ vodice a prirez AWG 18/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 18/19
vodice
l.'ldaje o materialu
Izolaéni material PBT Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Skupina izolaéniho materialu lla
Komparativni index sledovani (CTI) 2200 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0.08 mm?2

Upinaci rozsah, max. 1T mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 28
Prafez propojeni AWG, max. AWG 18
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 1 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.14 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 0.34 mm?2

46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.14 mm?2

min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.34 mm?2
max.
Upinatelny vodic¢ Prlrez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodicem
jmen. 0.14 mm?2
vodicova koncovka Délka odizolovani \ imen. 10 mm

Doporuc¢ena dutinka HO,14/12 GR SV
na konci vodice

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodicem
jmen. 0.25 mm?
vodiCova koncovka Délka odizolovani ‘ jmen. 10 mm

Doporucenéa dutinka HO0,25/12 HBL
na konci vodice

Referencéni text Vnéjsi pramér plastové objimky by nemél byt vétsi nez rozte¢ (P), Délka koncovek se vybira v

zavislosti na produktu a jmenovitém napéti.

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet poll 106 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet poli 82A Jmenovity proud, min. pocet pol 9.1A

(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovity proud, max. pocet péli 7A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 200V

(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V
stupen znecisténi lll/2

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 80V
stupen znecisténi lll/3
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Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv

prepéti / stupen znedisténi ll/2 prepéti / stuper znedisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 1.5 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1ss77A
prepéti / stupen znecisténi lll/3 proudu

Jmenovité udaje podle CSA

Institut (CSA) CSA C. osvédéeni (CSA) 200039-1488444

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B /

300V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaB / 7 A

CSA) CSA)
Prarez vodice AWG, min. AWG 28 Prafez vodice AWG, max. AWG 18
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (UR) UR C. osvédé&eni (UR) E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 150V Jmenovité napéti (aplikacni skupinaC / 50V
UL 1059) UL 1059)
Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 7 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 7 A
UL 1059) UL 1059)
Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 28 Prafez vodice, AWG, max. AWG 18

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,T¥ida 2. Dalsi naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request
¢ Gold-plated contact surfaces on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

¢ Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ
6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02

ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Kédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Pfipojuje pouze to, co mé byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném mistée.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné prifazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Koédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spolec¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkl uz neni mozné.

Vyhoda: zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uzivatele.

Typ B2L/S2L 3.50 KO BK BX Verze
Cislo 1849740000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Pocet pélu: 1

GTIN (EAN) 4032248378203
MnozZstvi 100 ST

Typ B2L/S2L 3.50 KO OR BX Verze
Cislo 1849730000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Kédovaci prvek,
objednavky OranZova, Pocet poll: 1

GTIN (EAN) 4032248378197
MnozZstvi 100 ST

Kryci cepicky

U&inna ochrana, optimalizovana ergonomie a uzaviena

konstrukce:

Od odlehcéeni tahu na pripojenych vodicich pres vizualni/

kontaktni ochranu az po pomoc pfi odpojovani: volitelné

retrofitové kryty plni mechanické, vizualni a haptické

funkce.

Dvé poloviny se k sobé bezpeéné pricvaknou, Uplné tak

konektor uzaviou a nabizeni tyto funkce:

* Vazaci pasky nebo integrované kabelové prichytky
poskytuji odlehceni tahu.

¢ Oznaceni pomoci $titka Dekafix nebo lepicich pask

¢ Montaz vedle sebe bez ztraty pola nebo vytlacovani
rozteCe

* Kompatibilita: vhodné pro konektory s i bez pfiruby a
nebo montazni drzaky

* Flexibilita: k dispozici 1-3 kabelové vyvody v riiznych
smérech podle velikosti

Kryty spolec¢nosti Weidmiiller nabizi vétsi stabilitu, lepsi

identifikaci, kompletni kompatibilitu a vSestrannost.

Vysledek: maximalni spolehlivost a uzivatelska privétivost

v jakékoliv aplikaci.

Datum vytvoreni 20.03.2026 09:29:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1849740000
https://eshop.weidmueller.com/p/1849730000

Datovy list

B2L 3.50/10/180QV5 SN BK BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Typ B2L 3.50 AH10 BK BX Verze
Cislo 1781580000 Zasuvny konektor PCB plug in, PFisluenstvi, Kryt, ¢erna, Pocet pdli:
objednavky 10

GTIN (EAN) 4032248172634
MnozZstvi 10 ST
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S2L 3.50/90F

&

Vseobecné objednaci udaje

Zahnuty dvouurovinovy konektor samec k dispozici se
zavienymi stranami nebo s prirubou (konektory samci
s otevienymi stranami na pozadani). Konektory samci s
3.5 mm dlouhymi piny jsou navrzeny pro pajeni vinou
a jsou baleny v krabici. Lze je na DPS priSroubovat.
Konektory samci poskytuji prostor na oznaceni a lze je
kédovat.

Typ S2L 3.50/10/90F 3.5SN O...  Verze

Cislo 1728490000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet polu: 10, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4032248039975 kolik, délka (I): 3.6 mm, pocinované, Oranzova, Box

MnozZstvi 72 ST

Typ S21L 3.560/10/90F 3.56SN B...  Verze

Cislo 1728650000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolika, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky pfetavenim prichozim otvorem, 3.560 mm, Pocet pola: 10, 90°, Pajeci
GTIN (EAN) 4032248040117 kolik, délka (I): 3.6 mm, pocinované, erna, Box

MnozZstvi 72 ST

S2L 3.50/180F

Vseobecné objednaci udaje

Rovny, dvourady konektor samec k dispozici v zaviené
verzi nebo ve verzi s pfirubou (oteviené konektory samci
na pozadani). Konektory samci s délkou pinti 3,5 mm
jsou navrzeny pro pajeni vinou a baleny v krabici. Lze je
na DPS pfiSroubovat. Tyto konektory samci maji misto na
oznaceni a lze je kédovat.

Typ S2L 3.560/10/180F 3.6SN ...  Verze

Cislo 1729450000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pfiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky pfetavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Poget pola: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248040872 Péjeci kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, OranZova, Box

Mnozstvi 72 ST

Typ S2L 3.50/10/180F 3.5SN ...  Verze

Cislo 1729610000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, PFiruba, Pfipojeni pajenim
objednavky pretavenim priichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet polu: 10, 180°,
GTIN (EAN) 4032248041015 Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 72 ST
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S2L-SMT 3.50/180LF Box

Dvourady konektor samec odolny vici vysokym teplotdm
pro v8echny bézné metody pajeni. Optimalizovano pro
automatickou montaz. Baleno v krabici nebo na pasce.
Pajeci kolik dlouhy 3,2 mm, vhodny pro pajeni pretavenim
nebo vinou. Tyto konektory samci maji misto na oznaceni
a lze je kdédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.560/10/180LF 3... Verze
Cislo 1795220000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248232734
Mnozstvi 72 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pajena pfiruba, Pfipojeni
pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 10,

180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

S2L-SMT 3.50/90LF Tape

Odolny proti vysokym teplotam, rovny 2-Uroviiovy
konektor samec pro vSechny bézné metody pajeni.
Optimalizovano pro automatickou montaz. Baleno v
krabici nebo na pasce. 3,2 mm péjeci pin vhodny pro
pajeni pretavenim a vinou. Tyto konektory samce lze
oznadit a kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.50/10/90LF 3...  Verze
Cislo 1807580000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248278879
MnoZzstvi 235 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pajené pfiruba, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet poli: 10,

90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Tape

S2L-SMT 3.50/90LF Box

Odolny proti vysokym teplotam, rovny 2-Groviovy
konektor samec pro vSechny bézné metody péjeni.
Optimalizovano pro automatickou montaz. Baleno v
krabici nebo na pasce. 3,2 mm pajeci pin vhodny pro
pajeni pretavenim a vinou. Tyto konektory samce lze
oznadcit a kodovat.
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Typ S2L-SMT 3.50/10/90LF 3...  Verze

Cislo 1794880000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pajena pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 10,
GTIN (EAN) 4032248232338 90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, éerna, Box
Mnozstvi 72 ST

S2L-SMT 3.50/180LF Tape

Vseobecné objednaci udaje

Dvourady konektor samec odolny vici vysokym teplotdm
pro vSechny bézné metody pajeni. Optimalizovano pro
automatickou montaz. Baleno v krabici nebo na pasce.
Pajeci kolik dlouhy 3,2 mm, vhodny pro pajeni pretavenim
nebo vinou. Tyto konektory samci maji misto na oznaceni
a lze je kédovat.

Typ S2L-SMT 3.50/10/180LF 3... Verze

Cislo 1807890000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, Pajena pfiruba, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdla: 10,
GTIN (EAN) 4032248279593 180°, Pjeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Tape
MnozZstvi 175 ST

S2L 3.50/90G

o

Vseobecné objednaci udaje

Zahnuty dvouuroviovy konektor samec k dispozici se
zavienymi stranami nebo s pfirubou (konektory samci
s otevifenymi stranami na pozadani). Konektory samci s
3.5 mm dlouhymi piny jsou navrzeny pro pajeni vinou
a jsou baleny v krabici. Lze je na DPS pfiSroubovat.
Konektory samci poskytuji prostor na oznaceni a lze je
kédovat.

Typ S2L 3.50/10/90G 3.6SN O...  Verze

Cislo 1727850000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pripojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet poli: 10,
GTIN (EAN) 4032248039364 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.5 mm, pocinované, Oranzova, Box
MnozZstvi 96 ST

Typ S2L 3.560/10/90G 3.6SN B...  Verze

Cislo 1728010000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada koliku, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdéla: 10,
GTIN (EAN) 4032248039500 90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box
Mnozstvi 96 ST
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S2L 3.50/180G

Rovny, dvourady konektor samec k dispozici v zaviené
verzi nebo ve verzi s prirubou (oteviené konektory samci
na pozadani). Konektory samci s délkou pini 3,5 mm
jsou navrzeny pro pajeni vinou a baleny v krabici. Lze je
na DPS pfiSroubovat. Tyto konektory samci maji misto na
oznaceni a lze je kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L 3.50/10/180G 3.6SN ...  Verze

Cislo 1728810000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, PFipojeni
objednavky pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 10,
GTIN (EAN) 4032248040261 180°, Pajeci kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, OranZova, Box
MnozZstvi 96 ST

Typ S21 3.60/10/180G 3.5SN ...  Verze

Cislo 1728970000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdli: 10,
GTIN (EAN) 4032248040407 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

MnozZstvi 96 ST

S2L-SMT 3.50/180G Tape

Dvourady konektor samec odolny v(ic¢i vysokym teplotam
pro vSechny bézné metody pajeni. Optimalizovano pro
automatickou montaz. Baleno v krabici nebo na pasce.
Pajeci kolik dlouhy 3,2 mm, vhodny pro pajeni pfetavenim
nebo vinou. Tyto konektory samci maji misto na oznaceni
a lze je kddovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.60/10/180G 3.... Verze

Cislo 1807800000 Zasuvny konektor PCB plug in, fada koliku, zaviena strana, Pfipojeni
objednavky pajenim pietavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdli: 10,
GTIN (EAN) 4032248279500 180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, éerna, Tape

Mnozstvi 175 ST
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S2L-SMT 3.50/90 Tape

Odolny proti vysokym teplotdm, rovny 2-Uroviiovy
konektor samec pro vSechny bézné metody pajeni.
Optimalizovano pro automatickou montaz. Baleno v
krabici nebo na pasce. 3,2 mm péjeci pin vhodny pro
pajeni pretavenim a vinou. Tyto konektory samce lze
oznacit a kodovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.560/10/90 3.2S...  Verze
Cislo 1807390000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248278688
Mnozstvi 235 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, oteviena strana, Pfipojeni
pajenim pfetavenim prachozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 10,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Tape

S2L-SMT 3.50/90G Tape

Odolny proti vysokym teplotam, rovny 2-Uroviiovy
konektor samec pro vSechny bézné metody pajeni.
Optimalizovano pro automatickou montaz. Baleno v
krabici nebo na pasce. 3,2 mm péjeci pin vhodny pro
pajeni pretavenim a vinou. Tyto konektory samce lze
oznadit a kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.50/10/90G 3.2... Verze
Cislo 1807490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248278787
MnoZzstvi 235 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pripojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet poli: 10,

90°, Pajeci kolik, délka (l): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Tape

S2L-SMT 3.50/180G Box

Dvourady konektor samec odolny vici vysokym teplotam
pro vSechny bézné metody pajeni. Optimalizovano pro
automatickou montaz. Baleno v krabici nebo na pasce.
Pajeci kolik dlouhy 3,2 mm, vhodny pro pajeni pfetavenim
nebo vinou. Tyto konektory samci maji misto na oznaceni
a lze je kédovat.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.60/10/180G 3... Verze
Cislo 1794550000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248231737
Mnozstvi 96 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolikd, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet péla: 10,
180°, Pajeci kolik, délka (1): 3.5 mm, pocinované, ¢erna, Box

S2L-SMT 3.50/90G Box

Odolny proti vysokym teplotdm, rovny 2-Uroviiovy
konektor samec pro vSechny bézné metody pajeni.
Optimalizovano pro automatickou montaz. Baleno v
krabici nebo na pasce. 3,2 mm péjeci pin vhodny pro
pajeni pretavenim a vinou. Tyto konektory samce lze
oznadit a kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ S2L-SMT 3.560/10/90G 3.2... Verze
Cislo 1794230000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248231270
Mnozstvi 96 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, zaviena strana, Pfipojeni
pajenim pretavenim prichozim otvorem, 3.50 mm, Pocet pdla: 10,

90°, Pajeci kolik, délka (1): 3.2 mm, pocinované, ¢erna, Box

Datum vytvoreni 20.03.2026 09:29:16 MEZ
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