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RoHS

Vnmrum

Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pripojenim (0,5 az 4 mm).
Barevnéa oznaceni zajistuji jednoznacné pfirazeni vodicu.
* Napéjeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor Field Power®, 3fazovy AC, IP20,
Polyamid, PUSH IN, Poc¢et kontakt( (text): 2 x 5

Cislo objednavky 1952130000

Typ PTDS 4

GTIN (EAN) 4032248632084

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 06:07:51 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni “
C UsS

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 36.15 mm Hloubka (v palcich) 1.4232 inch
Vyska 27.3 mm Vyska (v palcich) 1.0748 inch
Sitka 55.45 mm Sitka (v palcich) 2.1831 inch
Cista hmotnost 459¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C..85 °C Provozni teplota -40 °C...80 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Aprobace

C. osvédéeni (cURus) E60693 Institut (cURus) CURUS

Svérna schopnost, pfFipojeni PUSH IN

Rozsah sevieni, max. pfipojeni PUSH IN 4 mm?2

Rozsah sevieni, min. pfipojeni PUSH IN 0.5 mm?2

Velikost noze, zasuvné PUSH-IN 3,0x 0,5 mm

pripojeni

Délka odizolovani, pfipojeni PUSH IN 12 mm

Jemné stdcené pruzné, max. zdsuvné  4.00 mm?2
pripojeni PUSH IN

Jemné stdCené pruzné, min. zasuvné 0.50 mm?2
pfipojeni PUSH IN

Prafez pfipojenych vodicu, pruzné, s 0.5 mm?
koncovkami vodicd, 12 mm s plastovymi
manzetami, DIN 46228/4, zasuvné

pripojeni PUSH-IN, min.

Prafez pfipojeného vodice, pevny, 4 mm?2
zasuvné pripojeni PUSH IN, max.

Prafez pfipojeného vodice, pruzny, 4 mm?2
zasuvné pripojeni PUSH IN, max.

Pruafez pfipojenych vodicd, pruzné, s 4.00 mm2
koncovkami vodi¢d, 8 mm s plastovymi
manzetami, DIN 46228/1, zasuvné

pfipojeni PUSH-IN, max.

Prlrez pfipojeného vodice, pruzny, 0.5 mm?2
zasuvné pripojeni PUSH IN, min.

Prafez pripojenych vodicl, pruzné, s 4.00 mm?2
koncovkami vodi¢a, 12 mm s plastovymi
manzetami, DIN 46228/1, zasuvné

pfipojeni PUSH-IN, max.

Prirez pfipojeného vodice, pevny, 0.5 mm?2
zasuvné pripojeni PUSH IN, min.

Prafez pfipojenych vodicu, pruzné, s 4 mm?2
koncovkami vodi¢t, 12 mm s plastovymi
manzetami, DIN 46228/4, zasuvné

pfipojeni PUSH-IN, max.

Prafez pfipojenych vodicd, pruzné, s 0.50 mm?2
koncovkami vodi¢l, 8 mm s plastovymi
manzetami, DIN 46228/1, zasuvné

pfipojeni PUSH-IN, min.

Prafez pfipojeni vodicu, stdéené, zasuvné0.5 mm?2
pripojeni PUSH IN, min.

Prarez pfipojenych vodicu, pruzné, s 4.00 mm?2
koncovkami vodi¢t, 8 mm s plastovymi

Prarez pripojenych vodicl, pruzné, s 0.50 mm?2
koncovkami vodi¢d, 8 mm s plastovymi
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manzetami, DIN 46228/4, zasuvné
pripojeni PUSH-IN, max.

manzetami, DIN 46228/4, zasuvné
pfipojeni PUSH-IN, min.

Prafez pfipojenych vodicu, pruzné, s 0.50 mm?2
koncovkami vodi¢t, 12 mm s plastovymi
manzetami, DIN 46228/1, zdsuvné

pfipojeni PUSH-IN, min.

Pruafez pfipojeni vodicu, staéené, zasuvné4 mm?2
pfipojeni PUSH IN, max.

Jmen. datovy pFist. k UL

Jmenovité Udaje podle UL pro konektor = Standardni

UL 1059

Poznamka

K pouziti s kabely TC-ER uvedenymi v UL

Prafez pfipojeni vodiét, AWG, max.

AWG 12

Prifez pfipojeni vodi¢t, AWG, min. AWG 16
Rated voltage 600V
Jmenovity proud 20A
Jmenovita data podle normy IEC
Jmenovité Udaje podle IEC pro konektor Typ napéti AC
Number of phases 3
Standardni IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Rated voltage 690V
Jmenovité impulzni vydrZzné napéti 8.00 kV
Jmenovity proud (3 zatizené poly) 32A
Jmenovity proud (4 zatizené pdly) 25 A
Vseobecné udaje
Izolaéni material Polyamid Silikon Ne
Barevny cerna Stupen kryti IP20
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Typ montaze Zapojeno
Muze byt kodovano Ano, Kédovano na PE ZkusSebni misto 2 mm
Typ napéti 3fazovy AC Pocet kontakt( (text) 2x5
Pocet pripojeni / pol 2 Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Smeér vystupu vodice 90°
Svérna schopnost
Data pfipojeni - konektor Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Rozmér Cepele skoby provozovaného nastroje 3,0 x 0,5 mm
Délka odizolovani 12.00 mm
Pocet pdla 5
Prifez pfipojeni vodiCe, pevny, max. 4 mm?2
Prifez pfipojeni vodicl, pevny, min. 0.50 mm?2
Prirez pfipojeni vodic(, vicevodi¢ovy, max. 4.00 mm2
Prirez pfipojeni vodic(, vicevodicovy, max. 0.50 mm?2
Prlrez pfipojeni vodicl, jemny vicevodiCovy, 4.00 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodicu, jemny vicevodicovy, 0.50 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodicu, velmi jemny 4.00 mm?2
vicevodi¢ovy, max.
Prifez pfipojeni vodicl, velmi jemny 0.50 mm?2
vicevodi¢ovy, min.
Prirez pfipojeni vodi¢l s koncovkou Typ koncovky vodice 12 mm s plastovou
pfirubou
Standardni DIN 46228/1
Prifez, min. 0.5 mm?2
Prafez, max. 4 mm?2
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Typ koncovky vodice

12 mm s plastovou
pfirubou

Standardni
Priifez, min.
Prifez, max.

DIN 46228/4
0.5 mm?2
4 mm?2

Typ koncovky vodice

8 mm s plastovou
pfirubou

Standardni DIN 46228/1
Prarez, min. 0.5 mm?2
Prifez, max. 4 mm?2

Typ koncovky vodice

8 mm s plastovou
pFirubou

Standardni DIN 46228/4
Prafez, min. 0.5 mm2
Prafez, max. 4 mm?2

Typ koncovky vodice
Priifez, min.

Zdvojené koncovky
0.5 mm?2

Prifez, max. 4 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Odstrarnovac plasté PVC kabelu

Vseobecné objednaci udaje

Typ AM 16 Verze
Cislo 9204190000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248608133
MnozZstvi 1ST

Typ AM 25 Verze
Cislo 9001540000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190138271
MnozZstvi 18T

Zastrcky

Zastréky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
vSechny rGizné systémy pfipojeni. Rozsah produktd
zahrnuje pfedem sestavené konektory od 1 do 10 pola a
moznost individudIni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni
flexibilita pro kaZzdou aplikaci. Pfizplsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecénost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZVR ZP2.5 Verze
Cislo 1816130000 Z tada, Blokovaci svorky, ZIuta, 3.9 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4032248370702
Mnozstvi 25 ST
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Prazdné

_ Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.

1 W Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i

| s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé

\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.

\ étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo

J‘ plotteru.

|

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

« Stitky v ov&feném forméatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609900000 WS, Oznadeni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190203467
MnozZstvi 600 ST

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.5X3.0X80 Verze
Cislo 2749330000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3 mm, Délka &epele: 80 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.5 mm

GTIN (EAN) 4050118895551
MnozZstvi 1ST
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