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Spole¢nost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu nastroja a pfi-
sluenstvi pro kabelaz snimac - akénich ¢lend.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Montazni sestavy chranénych komponent, SAIl
aktivni, PfisluSenstvi, Zasuvny konektor sen-
zor/aktor

Cislo objednavky 1955340000

Typ SAIEND CAN M8 4P

GTIN (EAN) 4032248633821

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 25.03.2026 07:41:18 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni UK
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost bg
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -25°C...85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbfbch55
Technické specifikace kabelu
Pocet pola 4
Vseobecné technické udaje
Pfipojovaci zavit M8 Verze pin, rovny
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100
Zavaznost znecisténi 3
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448
ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 14.0 19-07-04-03
ECLASS 15.0 19-07-04-03
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Nakresy

Rozmérovy vykres Schéma podla

37.3 2 4

Schéma pFipojeni

1o

120 Ohm
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