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Obrazek vyrobku

Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zkusebni odpojovaci svorka, Sroubové pfipojeni,
Tmaveé bézova, 2.6 mm?, 0.5 A, 500 V, Pocet pfi-
pojeni: 2, Pocet Urovni: 1

Cislo objednavky 1961750000

Typ WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3
GTIN (EAN) 4032248642496
MnozZstvi 25 items
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Technical data
Osvédcéeni
Schvaéleni ——
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 48 mm Hloubka (v palcich) 1.8898 inch
Vyska 60 mm Vyska (v palcich) 2.3622 inch
Sitka 5.1 mm Sitka (v palcich) 0.2008 inch
Cist4 hmotnost 9.03¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -50°C..76°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

Specifikace systému

Verze Sroubové pfipojeni, Nutna koncova deska Ano
Rozpérka, s diodou, s
konektory samicemi,
Jeden konec bez

konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 10 A C. osvédéeni (CSA) 200039-1152890
Prafez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG

Creation date 07.01.2026 10:05:34 MEZ

Catalogue status / Drawings 2


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Data sheet

WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3

Technical data

Dalsi technicka data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1
Verze testovand ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka
Elektronicka soucastka Dioda
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 05 A
Proud pfi maximu vodict TA Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x
Rozméry
TS 35 offset 32 mm
UL data hodnoceni
Prafez vodic¢e min. (UR) 30 AWG Prafez vodi¢e max. (UR) 12 AWG
Velikost proudu C (UR) 20 A Velikost napéti C (UR) 300V
C. osvédgeni (UR) E60693
Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalsi pripojeni P¥ipojeni upinaci svorkou

s akénim ¢lenem
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 10 mm
Typ pfipojeni 2 Pf¥ipojeni s kotevni svorkou Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.13 mm? Svérny Sroub M 3
Velikost noZze 0,6 x 3,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.13 mm2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm? Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.13 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm? Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
max. min.
Prarez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.13 mm?2
min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35
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Dulezita poznamka

Informace o produktu

Jmenovity proud 10 A pouze pro spojitou proudovou listu. Komponenty mohou sniZovat jmenovity
proud a jmenovité napéti. Musi byt dodrZzena pfipustna stala provozni teplota. Musi byt dodrzena
povolena trvala provozni teplota

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ WAP 2.5-10
Cislo 1050000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190103149
MnozZstvi 50 ST

Verze
Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 56 mm,
Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

Typ WAP 2.5-10 BL
Cislo 1050080000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190136611
MnozZstvi 50 ST

Verze
Koncova destitka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 56 mm, Sitka: 1.5
mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

Typ WAP 16+35 WTW 2.5-10
Cislo 1050100000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190079901
MnozZstvi 20 ST

Verze
Koncova a délici deska pro svorky, Tmavé bézova, Vyska: 56 mm,
Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid

Drzak pojistky

Vseobecné objednaci udaje

Drzak pojistek SIHA rychle proméni rozpojovaci svorku na
svorku pojistkovou. Jednodus$e vyjméte rozpojovaci n(iz a
znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Typ SIHA 3/G20
Cislo 7921560000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248264643
MnozZstvi 25 ST

Verze
Drz&k na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢ernd, 6.3 A, lze
zapojit, V-0, Wemid

Typ SIHA 3/G20/LD 10-36V
Cislo 7921570000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248322503
Mnozstvi 25 ST

Verze
Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 2.31 mA, Ize
zapojit, V-0, Wemid
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Typ SIHA 3/G20/LD 140-250V Verze
Cislo 7921600000 Drzak na pojistku pro prtchozi modularni svorku, ¢erna, 2.31 mA, Ize
objednavky zapojit, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322633
MnozZstvi 25 ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro véechny

vodice a zdsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v riznych Sitkach.

« Siroka fada potisténych znacek pro okamzité pouZziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory

¢ K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609801044 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190397111
MnoZstvi 1000 ST

Vlastni tisk

BaRBERARAEE
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Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umoziiuje dlouhé
fetézce znakd, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na znaceni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 12/5 MC SDR Verze
Cislo 1609870000 WS, Oznadeni svorek, 12 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456641
MnoZstvi 144 ST
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Nastavce BE6.3 - ploché

1/4" Sestihranna hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
pfimé pfipojeni pfistrojd
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Vseobecné objednaci udaje

Typ BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Verze
Cislo 9205670000 PrisluSenstvi, Vlozka Sroubovéku
objednavky

GTIN (EAN) 4032248772971
Mnozstvi 5 ST
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Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIZ 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 9008450000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4032248056446
MnozZstvi 1ST

Creation date 07.01.2026 10:05:34 MEZ

Catalogue status / Drawings 9


https://eshop.weidmueller.com/p/9008450000

