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V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabel. K uspokojeni t&chto pozadavk( nabizi spole¢nost
Weidmdiller Sirokou fadu zasuvnych konektord pro viastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné a
idealni napftiklad pro strojirenstvi. Zasuvny konektor M 12
nabizi vybér 4 riznych systému pfipojeni.

Toto Sroubové pfipojeni Ize pouzit v Siroké fadé aplikaci. S
touto technologii se vodig, voliteIné s koncovkou, zasune
do pfipojovacich prvkl a pfipevni Sroubem. Jedna se o
klasickou, nejlevnéjsi formu pripojeni, ktera také podpo-
ruje pfipojeni vice vodicu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor pfipojitelny v terénu, M 12
Cislo objednavky 1962610000

Typ SAISWS-K-5A-4/6-M12

GTIN (EAN) 4032248644742

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 05:21:33 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E307231
Rozméry a hmotnosti

Cistd hmotnost 19g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)
REACH SVHC
SCIP

6¢

Lead 7439-92-1

d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe 1442bb5ef0

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 5 Kédovani A-kédovani
Povrch kontaktu CuSnZn Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Hlavni material krytu PA Odpor izolace 108 Q
Prameér kabelu, max. 6 mm Pramér kabelu, min. 4 mm

Prafez vodice, max. 0.75 mm?2 Prafez vodice, min. 0.14 mm?2
Jmenovité napéti 60V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani 250
Zavaznost znecisténi 3 Druh kontaktu Konektor samec
Pfipojeni stinéni Ne Material krouzku se zavitem Plast

Rozsah teplot krytu -40...+85°C

Obecné informace

Pocet pola 5 Pfipojeni 1 M12
Pfipojeni 2 Sroub Hlavni material krytu PA
Pfipojovaci zavit M12 Povrch kontaktu CuSnZn
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani 250
Standardy

Standardni konektor IEC 61076-2-101

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Schéma pola
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