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Vseobecné objednaci udaje

Verze SC vlozka, Vlozka upinaci hlavy SCRJ na 2 SC, sin-
gle-mode

Cislo objednavky 1962870000

Typ IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

GTIN (EAN) 4032248645060

Mnozstvi 10 items

b’

RoHS

\/compum
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 13.2 mm Vyska (v palcich) 0.5197 inch
Sitka 15.6 mm Sitka (v palcich) 0.6142 inch
Cista hmotnost 097¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Popis vyrobku Vlozka upinaci hlavy SCRJ Barevny Razné
na 2 SC, single-mode
Hlavni material krytu PA Stupen kryti IP67 s pouzdrem
Cykly zapojovani 1000 Slozeni Vlozka konektoru a pfiruby
pro varianty kryt 1,4 a 14
Typ vldkna jednovidovy Ztrata pfi zapojovani <0,5dB
Pfipojeni 1 SC Pfipojeni 2 SCRJ
Ztrata odrazem (Utlum) =240dB
Obecné standardy
Standardni konektor IEC 61754-4, IEC
61754-24
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 14.0 19-17-01-16
ECLASS 15.0 19-17-01-16
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