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RJ45 vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 /5 / 14,
HDC a rozvodné sk¥iné IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvka RJ45, Konektor pro zakladnu, PROFINET
Cislo objednavky 1963830000

Typ |IE-BI-RJ45-FJ-P

GTIN (EAN) 4032248646159

Mnozstvi 10 items

Vt:oupum
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Osvédcéeni

Schvaleni g,
c s -

LISTED =

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cULus) E316369

Rozméry a hmotnosti

Cistd hmotnost 16 g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

-40°C..70°C

Teplota instalace

Vihkost

Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ produktu

Zéasuvka RJ45

Stupen kryti

IP67 s pouzdrem

Typ vliozky

Vlozka data SteadyTec

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1
Popis vyrobku
Barevny

RJ45
Konektor pro zakladnu
Ruzné

Pfipojeni 2

Propojeni

Odolnost proti naraziim podle IEC
60512-6-3

IDC
PROFINET
250 ms-2

Odolnost proti vibracim podle IEC
60512-6-4

50 ms-2 sinusovka (9 -
500 Hz)

Vihkost

Rel. vihkost 0...93 %

Hlavni material krytu

Tlakové lity zinek

Prafez izolace, min.

0.85 mm

Prlrez izolace, max.

1.6 mm

Kategorie

Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Material kontaktu

Pérova ocel, Ni 1,2 um

Povrch kontaktu

Zlato pres nikl, Auz0,8
um

Pramér pfipojeni, pevny vodi¢
Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢

0.4..0.64 mm
0.48..0.76 mm

Prafez pfipojeni vodice, pevny (AWG)
Prufez pfipojeni vodice, pruzny vodic¢
(AWG)

AWG 24..AWG 22
AWG 26..AWG 22

Stinéni 360° celkovy kryt, FS Stupen kryti IP67 s pouzdrem
2.8 Pozemni spojeni pro
ekvipotencialni spojovani

Cykly zapojovani 750 Moznost znovu se pfipojit 2 10 cykld pro AWG

23-26, 2 4 cykly pro AWG
22

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu <20 mQ Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni 2 1500 V AC/DC
Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000 V AC/DC Odpor izolace 500 MQ
Proudova zatizitelnost pfi 50 °C TA PoE / PoE+ odpovida IEEE 802,3bt
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Technické udaje

Obecné standardy

C. osvéd&eni (DNV) TAA000022B Standardni konektor IEC 60603-7-51

UL norma pro komunikacni pfislusenstvi UL 1863 PrisluSenstvi komunikac¢niho kabelu Navod k instalaci sité
specificky podle aplikaci PROFINET

Tridy kryti IP IEC 60529 C. osvédéeni (cULus) E316369

Dulezita poznamka

Informace o produktu RJ45 vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 /5 / 14, HDC a rozvodné skfiné IE-OM...; IE-OP...; IE-
CC...

Klasifikace

ETIM 8.0 ECO001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Lisovaci nastroj

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamenda mensi namahu béhem ¢&innosti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PWZ RJ45 Verze
Cislo 1118040000 Lisovaci nastroje
objednavky

GTIN (EAN) 4032248899197
MnozZstvi 18T

Objimky na kabelova oka

Izolované objimky konektort z PVC s médénou objimkou
* Bézné dostupné designy

¢ Nepajené

¢ S kénickym vstupem

Vseobecné objednaci udaje

Typ LIF 1,6F288 R Verze
Cislo 9200520000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor,1.5 mm2,0.6
objednavky mm2 - 1.6 mm2,Cervena

GTIN (EAN) 4032248410361
Mnozstvi 100 ST
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