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RoHS

\/compum

FO LC vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 / 14

Vseobecné objednaci udaje

Verze LC vlozka, Vlozka upinaci hlavy LC duplex, multi-
mode

Cislo objednavky 1964420000

Typ |IE-BI-LCD-MM-C

GTIN (EAN) 4032248649037

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 11.11.2025 10:39:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1964420000

Datovy list

IE-BI-LCD-MM-C

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 30 mm Hloubka (v palcich) 1.1811 inch
Vyska 13.2 mm Vyska (v palcich) 0.5197 inch
Sitka 15.6 mm Sitka (v palcich) 0.6142 inch
Cista hmotnost 8g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace VlIhkost Rel. vlhkost 0...85 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Popis vyrobku Vlozka upinaci hlavy LC Barevny Razné
duplex, multimode

Hlavni material krytu PBT tlakové lity zinek Vihkost Rel. vihkost 0...85 %

Stupen kryti IP67 s pouzdrem Cykly zapojovani 1000

Slozeni Vlozka konektoru a pfiruby Typ vldkna Multimode
pro varianty krytt 1,4 a 14

Ztrata pri zapojovani <0,4dB Pripojeni 1 LC Duplex

Pfipojeni 2 LC Duplex Ztrata odrazem (Utlum) 230dB

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61754-20

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000752 ETIM 7.0 EC000752

ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752

ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 9.1 19-17-01-16

ECLASS 10.0 19-17-01-16 ECLASS 11.0 19-17-01-16

ECLASS 12.0 19-17-01-16 ECLASS 13.0 19-17-01-16

ECLASS 14.0 19-17-01-16 ECLASS 15.0 19-17-01-16
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...pro optické konektory SC, STalLC

Vseobecné objednaci udaje

GOF

* Pro optické konektory SC/ST, IP 20 aIP 67

* Pro optické konektory LC a IP 67

POF

* Pro polymerové optické konektory SC/ST,IP 20 alP 67

* Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a
IP 67

Typ |E-CT-LC-GOF Verze
Cislo 9205330000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248725465
MnozZstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek, Sestihranné krimpovani
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