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Sady bajonetovych zasuvnych konektord podle IEC
61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP), RJ45 kovova vlozka -
vilozka LC

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pfiruba FO, IP67, Verze 1, LC duplexni spojka, Mul-
timode

Cislo objednavky 1964440000

Typ |IE-BS-VO 1M-LCD-MM-C

GTIN (EAN) 4032248649051

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 06:33:43 MEZ
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Datovy list

IE-BS-VO1M-LCD-MM-C

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 33.3mm Hloubka (v palcich) 1.311 inch
Vyska 32 mm Vyska (v palcich) 1.2598 inch
Sitka 32 mm Sitka (v palcich) 1.2598 inch
Cista hmotnost 60.1g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8¢c31-7317a7b4ce18
Vseobecné udaje
Popis vyrobku Verze 1, LC duplexni Barevny Razné
spojka
Hlavni material krytu Tlakove lity zinek Stupen kryti IP67
Cykly zapojovani 500 Typ vlakna Multimode
Ztrata pri zapojovani <0,4dB Pfipojeni 1 LC Duplex
Pfipojeni 2 LC Duplex Ztrata odrazem (Utlum) 230dB
Obecné standardy
Standardni konektor IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 61754-20
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 14.0 19-17-01-16
ECLASS 15.0 19-17-01-16
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Nakresy

Vyfez instalace Detailni vykres

1..3 mm

$3.3 (4x)
oder / or M3 (4x)

Mounting cut-out: 1. With central screw Tloustka stény pfi pouziti sttedového Sroubového spoje
connection / 2. For mounting with four M3 screws
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Ochranné kryty

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a necistotou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-BP-VO1P Verze
Cislo 1965700000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248653928
MnozZstvi 10 ST

Skfifh montovana s pfirubou, ochranny kryt
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