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Obrazek vyrobku

Dalsi pfipojeni umoznuje samostatna odbocka napéti. Tu
Ize pouzit napfiklad pro nouzovy zdroj napajeni pred hlav-
nim vypinacdem nebo pouze jako dodateéné pfipojeni v
aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pomocné pfipojeni (svorka), 6 mmz2, Pocet pfipo-
jeni: 1

Cislo objednavky 1964830000

Typ WZAD 70N

GTIN (EAN) 4032248651474

Mnoizstvi 5 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 02:00:47 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1964830000
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Osvédcéeni
Schvaleni

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 63 mm Hloubka (v palcich) 2.4803 inch
Vyska 30.5 mm Vyska (v palcich) 1.2008 inch
Sitka 12.56 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch
Cista hmotnost 26 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Dalsi pfipojeni Nutna koncova deska Ne

Pocet potenciall 1 Pocet Urovni 1

Pocet svérnych bod( na Uroven 1

l'Jdaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

CSA data hodnoceni

Prifez vodiGe max. (CSA) 8 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V
Velikost proudu C (CSA) b0 A C. osvéd&eni (CSA) 200039-1057876
Velikost napéti B (CSA) 600V Velikost proudu B (CSA) b0 A

Prafez vodi¢e min. (CSA) 24 AWG

Dalsi technicka data

Navod k instalaci

Priichodka (pouzdro),
Pfima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 6 mm?2 Jmenovité napéti 800V
Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 41 A

Proud pfi maximu vodi¢t 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Datum vytvoreni 02.12.2025 02:00:47 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.31W Zavaznost znecisténi 3

60947-7-x

UL data hodnoceni

Prafez vodice propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V

(cURus)

C. osvédéeni (cURus) E60693 Prafez vodice propojeni v terénu min. 24 AWG
(cURus)

Prarez vodiCe propojeni z vyroby min. 24 AWG Velikost proudu B (cURus) 50 A

(cURus)

Velikost napéti C (cURus) 600V Velikost proudu C (cURus) 50 A

Prlfez vodiCe propojeni v terénu max. 8 AWG

(cURus)

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 Ab Prarez propojeni AWG, max. AWG O

Smeér pfipojeni na strané Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 1 Upinaci rozsah, max. 10 mm2

Upinaci rozsah, min. 0.3 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 6

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.3 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.3 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prarez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.3 mm?2

max. min.

Prlrez pfipojeni vodicd, splétané, max. 6 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.3 mm?2

Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 10 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.3 mm2

max. min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné splétané, 0.3 mm?2
min.

Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 0 Navod k instalaci Prachodka (pouzdro),
Pfima montaz
Prifez propojeni AWG, min. AWG 6 Standardy IEC 60947-7-1
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08

Datum vytvoreni 02.12.2025 02:00:47 MEZ
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pomochna pFipojeni

Dalsi pfipojeni umoznuje samostatna odbocka napéti.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VH 25.2/8/6.4 Verze
Cislo 1967110000 W fada, Distanéni pouzdro
objednavky

GTIN (EAN) 4032248739196
MnozZstvi 5 ST

Datum vytvoreni 02.12.2025 02:00:47 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1967110000

