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Podobné ilustraci

Rozvodna skfin, konstrukce zasuvnych PushPull konektort
ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

Vseobecné objednaci udaje

Verze Spojovaci skfifika, IP67, Varianta 4, 1 port, rovna
Cislo objednavky 1966220000

Typ IE-OM-V0O4P-K11-1S

GTIN (EAN) 4032248658411

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 11.12.2025 03:40:04 MEZ
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Datovy list

IE-OM-V04P-K11-1S
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 57 mm Hloubka (v palcich) 2.2441 inch

Sitka 75 mm Sitka (v palcich) 2.9527 inch

Délka 140 mm Délka (v palcich) 5.5118 inch

Cista hmotnost 419¢

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55

Vseobecné udaje

Barevny Seda Hlavni material krytu Al-Si12

Typ montaze Montovano na podlahu, Stupen kryti IP67
MontaZ na sténu

Cykly zapojovani 750

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-106 Var. 4

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597

ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18

ECLASS 15.0 27-44-03-18
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FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mizete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéjecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfestim a pIné spliiuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-BI-RJ45-FJ-B Verze
Cislo 1963840000 Zasuvka RJ45, Konektor pro zékladnu, TIA-568B
objednavky

GTIN (EAN) 4032248651894
MnozZstvi 10 ST

Typ |IE-BI-RJ45-FJ-P Verze
Cislo 1963830000 Zasuvka RJ45, Konektor pro zakladnu, PROFINET
objednavky

GTIN (EAN) 4032248646159
Mnozstvi 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-FJ-A Verze
Cislo 1962850000 Zasuvka RJ45, Konektor pro zakladnu, TIA-568A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248645053
MnozZstvi 10 ST

Sets - RJ45

PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vlozkou RJ45

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PS-VO4P-RJ45-FH Verze
Cislo 1963160000 Zastrcka RJ45, neni tfeba naradi, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
objednavky 11801 2010)

GTIN (EAN) 4032248651665
MnozZstvi 10 ST
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