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Podobné ilustraci

Dérovaci nastroje spole¢nosti Weidmiiller by mély byt

vas$i prvni volbou na tvorbu vyfez( ve vasem rozvadécdi.

* PG kabelové prlichodky
¢ M kabelové prichodky
¢ Specialni kabelové prichodky

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sheet holes

Cislo objednavky 1966790000
Typ IE-KOK-V4

GTIN (EAN) 4032248659616
Mnozstvi 1 items
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Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1966790000

Data sheet
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Rozméry a hmotnosti

Sitka

20.2 mm

Sitka (v palcich)

0.7953 inch

Pramér

23.2 mm

Cista hmotnost

700 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivnéno

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1
b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické udaje

Popis vyrobku Hranaté otvory obdélnik Verze Specialni tvar, 2 ploché
23,2x20,2 mm strany

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000156 ETIM 9.0 EC000156

ETIM 10.0 EC000156 ECLASS 14.0 21-04-51-16

ECLASS 15.0 21-04-51-16
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