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Vysokonapétové vlozky fady HVE jsou vybaveny dvéma
zpozdovacimi kontakty.

Uroveri vodiového pfipojeni je navrzena jako krimpovaci
kontakt. Neni tudiz potifeba témér Zadna udrzba. Navic se
vytvori bezpecné a trvalé pripojeni odolné proti otfesim.
Pocet pola: b

Jmenovity proud: 24 A

Jmenovité napéti: 830 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zastrény, 830V, 20 A, Pocet pdla: 5,
Pfipojeni s kotevni svorkou, Instalacni velikost: 4

Cislo objednavky 1967230000

Typ HDC HVE 3+2 MT CTH

GTIN (EAN) 4032248661244

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni p :

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch
Vyska 33.5 mm Vyska (v palcich) 1.3189 inch
Sitka 34 mm Sitka (v palcich) 1.3386 inch
Cista hmotnost 41.36¢g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Benzin

Chemicka odolnost Odolné

Latka Benzen

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Kyselina octovd, koncentrovana
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydroxid draselny
Chemickéa odolnost Podminéné odolné
Latka Metanol

Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Louh, rozfredény
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouziti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry
Sitka 34 mm Celkovéa délka zakladny 64 mm
Vyska konektoru samce 33.5 mm
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Vseobecné udaje

Pocet pola 5 Zapojovaci cykly, stfibrné =500
Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Instalaéni velikost 4
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Objemovy odpor 2 mQ
Barevny Bézova Odpor izolace 1010 Q
Izolacni material PC vyztuzené skelnym Skupina izola¢niho materialu lla

vlaknem (uvedeno
v seznamu UL a

certifikovano k provozu na

zeleznici)

Prirez vodice 2.5 mm?2 Provedeni povrchu Pasivované stfibro
Typ Zastrény Zavaznost znecisténi 3
Zakladni material Slitina médi Rada HVE
Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 830V Jmenovité napéti: podle UL/CSA 600V AC/DC
Jmenovité razové napéti (DIN EN 8 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 20 A
61984)
Neobsahuje halogeny true Nizka kouftivost podle DIN EN 45545-2 Ano
BG 4 Pocet signalnich kontaktu 2
Pocet silovych kontaktu 3
Pripojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni Velikost ¢epele, plocha drazka (zemnici SD 0,8 x 4,0

pfipojeni)
Délka odizolovani - ochranné zemnici 10 mm Utahovaci moment, max., zemnici 1.5 Nm
pfipojeni pripojeni
Utahovaci moment, min., zemnici 1.2 Nm Upeviovaci Sroub M 4
pfipojeni
Jmenovity priifez 4 mm?2 Prafez vodice, AWG (uzemnéni), min.  AWG 20
Prifez vodiée, AWG (uzemnéni), max. AWG 12
Verze
Velikost Cepele, plocha drazka (Sroubové SD 0,5 x 3,0 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
pripojent)
Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm Typ ptipojeni Pripojeni s kotevni svorkou
Instalacni velikost 4 Objemovy odpor <2 mQ
Prafez propojeni AWG, min. AWG 24 Prafez vodice, pevny, max. 4 mm?2
Prifez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm? Priifez pfipojeni vodica, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. max.
Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez vodice, max. 2.5 mm?
min.
Prirez vodice, min. 0.25 mm?2 Provedeni povrchu Pasivované stfibro
Zakladni material Slitina médi BG 4
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.5X3.0X100 Verze

Cislo 9008380000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056347

MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.56X3.0X80 Verze

Cislo 9008320000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056262

Mnozstvi 1ST

Typ SDIS 0.6X3.5X 100 Verze

Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354

Mnozstvi 1ST

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze

Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286

MnozZstvi 1ST

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Verze

Cislo 9008400000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056361

Mnozstvi 1ST

Typ SDS 0.8X4.0X100 Verze

Cislo 9008340000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056293

MnozZstvi 1ST
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Vseobecné objednaci udaje

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Typ SDIK PH1 Verze

Cislo 9008570000 Sroubovak, Sroubovak

objednavky

GTIN (EAN) 4032248056569

MnozZstvi 1ST

Typ SDK PH1 Verze

Cislo 9008480000 Sroubovak, Sroubovak

objednavky

GTIN (EAN) 4032248056477

Mnozstvi 1ST

DSTV
K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro vliozky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DSTV COST4 Verze

Cislo 1471300000 Zatézové konektory, Prislusenstvi, Systém kédovani
objednavky

GTIN (EAN) 4008190017354

Mnozstvi 100 ST

Typ DSTV COBUS Verze

Cislo 1471500000 Zatézové konektory, Prislusenstvi, Kédovaci prvek
objednavky

GTIN (EAN) 4008190178543

MnozZstvi 100 ST
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