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Obrazek vyrobku

Dvouurovinovy konektor samec SCD pro pajeni vinou.

* Umoznuje pouziti dvou rozhrani na jediné ploSe a s jedi-
nym krokem pracovniho procesu.

¢ Smér vyvodu: 90° (polozeny)

* Pfipojeni na stejné urovni a s pristupem pres predni
desku.

¢ Prostor pro znaceni a kddovani

* Baleno v kartonové krabici.

Zasuvné konektory spoleé¢nosti Weidmiuiller s rozteéi

3,81 mm (0,15 palcu) jsou kompatibilni s usporadanim

standardnich konektor( a nabizeji prostor pro znaceni a

kédovani.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pfiruba,
Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem,
3.81 mm, Pocet pdli: 14, 90°, Pajeci kolik, délka
(1): 3.2 mm, pocinované, OranZovéa, Box

Cislo objednavky 1973310000
Typ SCD 3.81/14/90F 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248682867
MnozZstvi 32 items
Udaje vyrobku IEC:320V /175 A
UL:300V /11 A
Baleni Box
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni

u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 21.9 mm Hloubka (v palcich) 0.8622 inch
Vyska 25.9 mm Vyska (v palcich) 1.0197 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 22.7 mm Sitka 37.06 mm
Sitka (v palcich) 1.4591 inch Cistd hmotnost 13.28¢g
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 30ed36e8-cab63-4b0f-aeab-d68a63970d36

Baleni

Baleni Box Délka VPE 350.00 mm
Sitka VPE 136.00 mm Vyska VPE 41.00 mm
Parametry systému

Skupina produktt OMNIMATE Signal - fada BC/SC 3,81

Typ pfipojeni Pfipojeni desky

Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim pretavenim prichozim otvorem

Rozte¢ v mm (P) 3.81T mm

Roztec v palcich (P) 0.150"

Vystupni tvarovka 90°

Pocet pola 14

Pocet pajenych kolikd na pol 1

Péajeci kolik, délka (1) 3.2 mm

Tolerance délky péjecich pinl +0,02 /-0.2 mm

Rozméry pajecich pind d = 1,0 mm, Osmiuhly

Rozméry péjecich pin = d tolerance 0/-0,03 mm

Pramér otvoru péjeciho ocka (D) 1.2 mm

Tolerance prdmeéru otvoru péajeciho ocka + 0,1 mm

(D)

LTvmm 22.86 mm

L1 v palcich 0.900"

Pocet fad 2

Mnozstvi fady kolik( 2

Ochrana bezpecna proti dotyku dle Pfi odpojovani bezpecné pred dotykem prstll/ pfi pfipojovani bezpecény hibet ruky
normy DIN VDE 57 106

Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP20 zapojené/ IP10 nezapojené

normy DIN VDE 0470

Objemovy odpor <6 mQ

Muze byt kodovano Ano
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8N

Tazna sila / pél, max.

556N

Utahovaci moment

Typ krouticiho momentu

Montazni §roub, PCB

Informace o pouziti Utahovaci moment min. 0.15 Nm
max. 0.2 Nm
Doporuceny Sroub Cislo dilu PTSC KA
2.2X4.5
WN1412
Udaje o materialu
Izolaéni material PA GF Barevny OranZova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izola¢niho materialu ]
Komparativni index sledovani (CTI) 2550 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C
Jmenovité adaje podle IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 175 A
(Tu=20 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poéli 13.9A Jmenovity proud, min. pocet pola 17 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet pola 12.3A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 320V
(Tu=40 °C) stupen znedisténi ll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 160V
stuperi znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV
prepéti / stupen znecisténi 11/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 2.5 kV Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse76 A
prepéti / stuperi znecisténi Ill/3 proudu
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvédé&eni (CSA) 200039-1121690

Jmenovité napéti (aplikacni skupinaB / 300V

CSA)

Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

CSA)

Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina B /
CSA)
Odkaz na hodnoty pro schvaleni

11TA

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Jmenovité adaje podle UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédéeni (cURus) E60693
Jmenovité napéti (aplikac¢ni skupinaB / 300V Jmenovité napéti (aplikacni skupina D / 300V
UL 1059) UL 1059)

Jmenovity proud (aplikaéni skupinaB/ 11 A Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaD / 10 A

UL 1059)

UL 1059)

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dilezita poznamka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliiuji zaji$téné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Ttida 2”. DalSi naroky na produkty je mozné

vyhodnotit na poZadani.
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Poznamky ¢ Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
* P on drawing = pitch
¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Obrazek vyrobku Dimensional drawing
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Koédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Pfipojuje pouze to, co mé byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném mistée.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné pfifazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Koédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spolec¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkl uz neni mozné.

Vyhoda: zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uZivatele.

Typ SC-SMT 3.81 KO GY BX Verze
Cislo 1968900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfisluenstvi, Kédovaci prvek, Seda,
objednavky Pocet polu: 6

GTIN (EAN) 4032248772865
MnozZstvi 100 ST
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