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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Individualni relé pro TERMSERIES
¢ Elektromechanicka relé
¢ Rlizné materialy kontaktu

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, Relé, Pocet kontaktd: 1, CO con-
tact AgNi, Jmenovité fidici napéti: 12 V DC, Trvaly
proud: 16 A, Zasuvné pripojeni Plug-in, Testovaci

tlacitko k dispozici: No

Cislo objednavky 1984030000
Typ RCL314012W
GTIN (EAN) 4050118369373
MnozZstvi 20 items

Creation date 06.01.2026 01:05:38 MEZ

Catalogue status / Drawings
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Osvédcéeni

Schvaéleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E302101

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 15.7 mm Hloubka (v palcich) 0.6181 inch
Vyska 29 mm Vyska (v palcich) 1.1417 inch
Sitka 12.7 mm Sitka (v palcich) 0.5 inch
Cista hmotnost 149

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C..85 °C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

C. osvédéeni (cURus) E302101

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 12V DC Jmenovity proud DC 35.8 mA
Jmenovité vykonové udaje 420 mW Odpor civky 360Q+10%
Ukazatel stavu Ne

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 16 A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Spickovy proud 30A/4s
AC spinaci vykon (odporovy), max. 4000 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 384 W@ 24V
Odlozeni zapnuti <8 ms Odlozeni vypnuti <4 ms

Typ kontaktu

1 CO contact (AgNi)

Min. spinaci vykon

TmA@24V,10mA @ 12
V,100mA @5V

Obecné udaje

Testovaci tlacitko k dispozici No Indikator pozice mechanického Ne
prepinace

Barevny Bila

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 400V Zavaznost znecisténi 3

Kategorie rdzového napéti [} Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 210 mm

kontrolni strana - strana zatéze
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Technical data
Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 1,2kVef/b5 s Dielektricka pevnost otevieného 1 kVeff / 1 min
strana zatéze kontaktu
Stupen kryti IP20
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (cURus) E302101
Data pFipojeni
Metoda pripojeni vodice Zasuvné pfipojeni Plug-in Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Creation date 06.01.2026 01:05:38 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



RCL314012W

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schéma pFipojeni
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Miscellaneous
TS| | |
Type RIDER Control Low —J | \E:m\;qminn
white
Type of construction L hansparet
3 16 A, pinning 5 mm Coil voltage
4 8 A, pinning 5 mm 012 12VDC
S 16 A, pinning § mm, inrush version 024 24VDC
048 4BVDC
Type of contact 110 110VOC
1100
2200 524 24VAC
3 INO 615 115VAC
730 230VAC
Contact material
4 AgNi 90/10
5 AgNi 90/10 hard gold plated
L AgSn0z
T AgSn0z + Tungsten (W) pre-make contact

Kédy typl
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