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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Individualni relé pro TERMSERIES
¢ Elektromechanicka relé
¢ Rlizné materialy kontaktu

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, Relé, Pocet kontaktd: 1, CO contact
AgSnO0, Jmenovité fidici napéti: 12 V DC, Trvaly
proud: 6 A, Zasuvné pfipojeni Plug-in, Testovaci tla-
¢itko k dispozici: No

1984110000

Cislo objednavky

Typ RSS110012
GTIN (EAN) 4050118377699
MnozZstvi 20 items

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E223474

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 15 mm Hloubka (v palcich) 0.5906 inch

Vyska 28 mm Vyska (v palcich) 1.1024 inch

Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch

Cista hmotnost 5g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...85 °C

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E223474

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 12V DC Jmenovity proud DC 14 mA

Jmenovité vykonové Gdaje 170 mW Odpor civky 8470+ 10%

Ukazatel stavu Ne

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Max. Cetnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz

Max. spinaci napéti, AC 250V Max. spinaci napéti, DC 250V

Spickovy proud 30A/20ms AC spinaci vykon (odporovy), max. 1500 VA

DC spinaci vykon (odporovy), max. 144 W @ 24V OdloZeni zapnuti <8 ms

QOdlozZeni vypnuti <4 ms Typ kontaktu 1 CO contact (AgSnO)

Min. spinaci vykon 100mA@ 12V

Obecné udaje

Testovaci tlagitko k dispozici No Indikator pozice mechanického Ne
prepinace

Barevny Bila

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Koordinace izolace

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 26 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.
kontrolni strana - strana zatéze strana zatéze

Dielektricka pevnost otevieného 1 kVeff / 1 min Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 ps)
kontaktu

Stupen kryti IP67

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédéeni (VDE) 40029391 C. osvédéeni (cURus) E223474
Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice Zasuvné pripojeni Plug-in

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Schéma pFipojeni

Pohled na piny ze spodni strany

Dimensional drawing

28.0 mm

15.0 mm

5.0 mm

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Miscellaneous

Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

Type RSS

Type of construction
1 Vertical, washable

Type of contact
11C0

Contact material

0 AgSn02

1 AgSn02 hard gold plated
2 AgNi hard gold plated

3 AgNi

RSS

Type of function
T Test button

Coil voltage
005 5vDC
012 12vDC

024 24VDC
048 48VvDC
060 60VDC

Kédy typl

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRS 12VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123230000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248905416

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 12 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové

pfipojeni
MnozZstvi 10 ST
P¥ipojeni taZnou pruzinou
Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:
* 1 CO kontakt
¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC
¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila
* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni
* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace
Vseobecné objednaci udaje
Typ TRZ 12VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123350000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,
objednavky

Jmenovité fidici napéti: 12 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248905478 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznacenim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace zadné riziko poranéni

* Pfepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TRP 12VDC 1CO EMPTY
Cislo 2618930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118669909
MnozZstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 12 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TRS 12VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123230000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248905416

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 12 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, Sroubové

pfipojeni
MnozZstvi 10 ST
P¥ipojeni taZnou pruzinou
Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:
* 1 CO kontakt
¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC
¢ Vstupni napéti s barevnym oznac¢enim: DC: modra, UC:
bila
* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni
* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace
Vseobecné objednaci udaje
Typ TRZ 12VDC 1CO EMPTY Verze
Cislo 1123350000 TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktl: 1, CO contact,
objednavky

Jmenovité fidici napéti: 12 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, Pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248905478 s kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napéti s barevnym oznacenim: DC: modra, UC:
bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Pfepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TRP 12VDC 1CO EMPTY
Cislo 2618930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118669909
MnozZstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Pocet kontaktd: 1, CO contact,
Jmenovité fidici napéti: 12 V DC £20 %, Trvaly proud: 10 A, PUSH IN

Datum vytvoreni 24.03.2026 06:32:42 MEZ
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