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Adaptéry FAD TSX s osazenymi kabely poskytuji bez-
pecény pfenos migraci z karet TSX do jinych PLC systému
nebo do u-remote modult od spolec¢nosti Weidmidiller.

* | ze pfipojit do TS35 nosné listy

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 1985950000

Typ FAD BLK1 HE20 160 M
GTIN (EAN) 4050118370904
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 23.03.2026 08:44:01 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 36 mm Hloubka (v palcich) 1.4173 inch
Vyska 218 mm Vyska (v palcich) 8.56827 inch
Sitka 54 mm Sitka (v palcich) 2.126 inch
Cista hmotnost 17952 g
Teploty
Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..50 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o p¥ipojeni
Pfipojeni (strana periferie) Zasuvné konektory podle

IEC 60603-13 / DIN

41651 20p
Udaje o p¥ipojeni
Pfipojeni (strana periferie) Zasuvné konektory podle

IEC 60603-13 / DIN

41651 20p
Jmenovité udaje
Provozni napéti 30VAC/60VDC Max. proud na kanal TA
Max. proud na bajt 2A Celkovy provozni proud 3A
Koordinace izolace (EN50178)
Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <bOVAC
Kategorie prepéti 1l Zavaznost Urovné znedisténi 2
ZkuSebni napéti izolace AC 0.35 kV Teplota skladovani min. -40 °C
Teplota skladovani max. 60 °C
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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PLC SPADE TERMINALS

HE20 CONNECTOR J1
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