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Adaptéry M8/M12 a M12/MS8 slouzi pro rychlé zavedeni
velikosti zastréky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor Y, M12 / M8
Cislo objednavky 1990540000

Typ SAI-ADAPT-M8/M12 4P
GTIN (EAN) 4050118376371
Mnozstvi 1 items

OMPLIANT
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Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1990540000
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni
Schvaleni
€ ¢ is UK
LISTED cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E307231

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 149

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1¢533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbfbchb5

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 4 Kodovani M12 = A koéd, M8 = zadné
Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Zavaznost znecisténi 3

Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek, Rozsah teplot krytu -25...+85 °C

poniklované

Udaje o p¥ipojeni

Jednotlivy vystup 1 - zasuvny konektor M8 konektor samec

Jednotlivy vystup 2 - zasuvny konektor M 12 konektor samice

Utahovaci moment M12:0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

Standardy

Standardni konektor IEC61076-2-101, IEC
61076-2-104

Obecné udaje

Pocet polu 4 Kédovani M12 = A kéd, M8 = Zadné
P¥ipojovaci zavit M12 / M8 Jmenovité napéti 24V

Jmenovity proud 4 A Stupen kryti IP67

Zavaznost znecisténi 3 Pfipojeni 1 M12/M8

Pfripojeni 2 Sroub Rozsah teplot krytu -25...+85 °C

Vnéjsi pram. vodice -

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06
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Rozmérovy vykres

Schéma pFipojeni
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