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Podobné ilustraci

Zasuvny konektor RJ45 (bez potieby naradi) podle
IEC 60603-7-51.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nahradni spravce vodict, RJ45, Cat.6A / Class EA
(ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

Cislo objednavky 1992930000

Typ IE-PI-RJ45-FH-B-1.1

GTIN (EAN) 4050118378139

Mnoizstvi 30 items

v

OMPLIANT
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (CURus) E471884

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 439

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..85°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Propojeni EIA/TIAT568 B Prafez izolace, min. 0.85 mm

Prifez izolace, max. 1.1 mm Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Pramér pfipojeni, pevny vodic 0.41..0.51 mm Prufez pfipojeni vodice, pevny (AWG) AWG 26..AWG 24

Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢ 0.46...0.61 mm Prafez pfipojeni vodice, pruzny vodié AWG 27..AWG 24

(AWG)

Prarez pripojeni vodice, extrémné pruzny 0.5 1, Approval of the cable

vodi¢

Poznamka, velmi jemné splétané

pripojeni

by Weidmiiller necessary

Schvéleni kabelu
spole¢nosti Weidmdiiller
nutné

Prafez pripojeni vodice, extrémné pruzny AWG 26, Approval of

vodi¢ (AWG)

Stinéni

the cable by Weidmidiller
necessary

360&deg; stinény kontakt

Stupen kryti IP20 MozZnost znovu se pfipojit < 4 cykly (se stejnym
prafezem)

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu <20 mQ Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni = 1500V AC/DC

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt

2 1000 VAC/DC

Proudova zatiZitelnost pfi 50 °C

1A

PoE / PoE+

odpovida IEEE 802.3at

Obecné standardy

C. osvédé&eni (cURus) E471884 Standardni konektor IEC 60603-7-51
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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