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Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely

Vseobecné objednaci udaje

Verze USB kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m
Cislo objednavky 1993550030

Typ IE-USB-A-A-3.0M

GTIN (EAN) 4050118378566

Mnozstvi 1 items

-

RoHS
OM|

IPLIANT

Datum vytvoreni 26.02.2026 11:19:44 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 3m Délka (v palcich) 118.1102 inch
Cista hmotnost 58¢
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -15 °C...80
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické specifikace kabelu
Barva oplasténi cerna
Vseobecné technické udaje
Povrch kontaktu Pozlaceny nikl
Konektor, pravy
Zastrcka vpravo USB A, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, stinéné
Konektor, vievo
Zastrcka vlevo USB A, IP20, Kontakt
samec, pfimy, konektor,
Plast, stinéné
Struktura kabelu
Prameér plasté 4.5 mm Barva oplasténi cerna
Prafez 2*AWG28 + 2*AWG24 Pramér plasté, max. 4.7 mm
Pramér plasté, min. 4.3 mm Material plasté PVC
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001408 ETIM 9.0 EC001408
ETIM 10.0 EC001408 ECLASS 14.0 27-06-01-06
ECLASS 15.0 27-06-01-06
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