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Obrazek vyrobku

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym pfislusen-
stvim pro svorkovnice. Délici desky zajiStuji optické a elek-
trické oddéleni riznych potencialll a funkénich skupin,
¢imz zvysuji bezpeénost a zajistuji prehlednou strukturu
uvnitf rozvadéce. Koncové desky uzaviraji fadu svorkov-
nic po stranach, chrani pfed kontaktem s Zivymi ¢astmi

a zajistuji Cisty a stabilni povrch. Oba komponenty jsou
presné sladény s prisluSnou fadou svorkovnic Weidmdiller,
coz prispiva k bezpeénému, kompatibilnimu a profesional-
nimu zapojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rada A, Bo&nice
Cislo objednavky 1993580000
Typ AEP 1021

GTIN (EAN) 4050118378535
Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 07.03.2026 03:26:31 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 34.8 mm Hloubka (v palcich) 1.3701 inch
Vyska 78 mm Vyska (v palcich) 3.0709 inch
Sitka 2.1 mm Sitka (v palcich) 0.0827 inch
Cista hmotnost 2.66¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku

Kolébka k brané

0.023 kg CO2eq.

Specifikace systému

Verze Boc¢nice

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

S pfipinacimi koliky Ano Prichytka Ano
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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