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OMPLIANT

Vase periferni zafizeni musi by méla byt napajena vétsim
vykonem. S nasim novym zasuvnym konektorem M12 je
mozné bez problémi pripojit vice nez 250 V a 2 A. Kom-
paktni zdsuvné konektory M 12 s kédovym oznacenim A,
K, L, S aT jsou uréeny pro prenos az 630 V AC nebo 60 V
DCa 12 A.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vestavéné zastrcky, M12, Zasuvka, rovna, Mon-
tazni zavit: M 16 x 1,5, Pocet pdlu: 4, Délka
vldkna / kabelu: 0.3 m, Pfedni montaz

Cislo objednavky 1993620000

Typ SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
GTIN (EAN) 4050118378634
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
c us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E307231
Rozméry a hmotnosti
Cistd hmotnost 259

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)
REACH SVHC
SCIP

6¢c

Lead 7439-92-1

bd63baef-8092-4596-90c7-bb4daa22710b

Technické specifikace kabelu

PE funkce Ne Priifez vodice (tisk/online) AWG 16
Délka vlakna / kabelu 0.3 m Prarez jadra AWG AWG 16
Barevné kédovani Cerna (1), Cerna (2), ¢erna Pocet polu 4
(3), zelenéd / Zluta
Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory
Pocet pola 4 Kédovani S-coded
Povrch kontaktu Pozlacené Hlavni material krytu Tlakové lity zinek

Stupen kryti IP67, pfiSroubované Cykly zapojovani =100
Jmenovity proud 12 A

Standardy

Standardni konektor IEC61076-2-111

Obecné udaje

Pocet pola 4 Kédovani S-coded
Pfipojovaci zavit M12 Povrch kontaktu Pozlacené

Hlavni material krytu

Tlakové lity zinek

Typ montaze Pfedni montaz

Stupen kryti IP67, pfiSroubované Cykly zapojovani =100
Jmenovity proud 12A Priifez vodice (tisk/online) AWG 16
Pfipojeni 1 M12 Pfipojeni 2 Flying wires
Délka vlakna / kabelu 0.3 m Montazni zavit M16x 1,6
Vnéjsi pram. vodice -

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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