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RoHS

Vnmrum

Rada HQ - skvélé vlastnosti v kompaktnim designu. Elek-
trické hodnoty mluvi za sebe.

Uroveri vodiového pfipojeni je navrzena pro krimpovaci
kontakty. Osvéd€end metoda pfipojeni krimpovanim je jiz
desetileti standardem. Krimpovaci kontakty nejsou sou-
Casti dodavky vlozek.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zasuvka, 400 V, 10 A, Pocet pola: 12,
Nalisované pfipojeni, Instala¢ni velikost: 1

Cislo objednavky 1993820000

Typ HDC HQ 12 FC

GTIN (EAN) 4050118378924

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 24.12.2025 10:38:53 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 21 mm Hloubka (v palcich) 0.8268 inch
Vyska 42.8 mm Vyska (v palcich) 1.685 inch
Sitka 21 mm Sitka (v palcich) 0.8268 inch
Cista hmotnost 129

Teploty

Mezni teplota -40°C..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Odolné

Latka Benzin

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Odolné

Latka Kyselina octova, koncentrovana
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Hydroxid draselny
Chemicka odolnost Odolné

Latka Metanol

Chemicka odolnost Odolné

Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Odolné

Latka Louh, rozfedény
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemickéa odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouziti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry

Sitka 21 mm

Vseobecné udaje

Pocet pola 12 Zapojovaci cykly, stfibrné 2500

Zapojovaci cykly, zlaté =500 Typ ptipojeni Nalisované pfipojeni
Instalaéni velikost 1 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Barevny céerna Izolaéni materidl PA GF

Datum vytvoreni 24.12.2025 10:38:53 MEZ
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Typ Zasuvka Zavaznost znecisténi 3

Rada HQ Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 400V

Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 10 A

61984)

Neobsahuje halogeny false Nizka koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano

BG 1 Pocet signalnich kontakt( 12

Signalni kontakt, typ HD Stupen kryti IP65 s odpovidajicim
pouzdrem

Pfipojeni datové, uzemnéni

Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, max., zemnici 0.7 Nm

pripojeni

Utahovaci moment, min., zemnici 0.5 Nm

pripojeni

Verze

Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Instalaéni velikost 1

Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené,

2.5 mm?2

Prarez pripojeni vodica, je

mné stacené, 0.14 mm?2

max. min.

Prafez vodice, max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, min. 0.14 mm?2
BG 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Krimpovaci kontakty HD

Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické

I SRR e, spojeni mezi vodi¢em a kontaktem, které je bezpecné a
. spolehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné
a odolné proti korozi.
'-—:—
-

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AG Verze
Cislo 1651570000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prifez vodice, max.: 0.37, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400248
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AU Verze
Cislo 1651670000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 0.37, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400347
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.5AG Verze
Cislo 1651580000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prafez vodice, max.: 0.5, soustruzeng, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400255
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO.5AU Verze
Cislo 1651680000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 0.5, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400354
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO.75-1.00AG  Verze
Cislo 1601760000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prafez vodice, max.: 1, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190158354
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AU Verze
Cislo 1651690000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Priifez vodice, max.: 1, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400361
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM1.5AG Verze
Cislo 1651600000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prufez vodice, max.: 1.5, soustruzené, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400279
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM1.5AU Verze
Cislo 1651700000 Zatézové konektory, Nalisovany kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate,
objednavky Zasuvka, Prafez vodice, max.: 1.5, soustruzenég, Slitina médi

GTIN (EAN) 4008190400378
Mnozstvi 100 ST

Datum vytvoreni 24.12.2025 10:38:53 MEZ

Stav katalogu / Nakresy b


https://eshop.weidmueller.com/p/1651570000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651670000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651580000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651680000
https://eshop.weidmueller.com/p/1601760000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651690000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651600000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651700000

