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Podobné ilustraci

M2 3 kulaté zasuvné konektory nabizeji velky pocet pfipo-
jovacich cykll, vysokou proudovou zatizZitelnost a vysokou
hustotu kontaktl spojenou s minimalnimi rozmeéry.
Skiinég, vlozky a krimpovaci kontakty je tfeba objednat
zvlast.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Cislo objednavky 1995820000

Typ SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

GTIN (EAN) 4032248925681

Mnozstvi 50 items

RoHS

Vnmrum
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E344862

Rozméry a hmotnosti

Délka 23.6 mm Délka (v palcich) 0.9291 inch
Cista hmotnost 0.94¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Nastaveni SAl M23 krimpovaci klesté

Nastaveni ohledné SAI M23 Krimpovaci klesté

1

krimpovacich klesti Poloha lokatoru

8

Krimpovany kontakt

Krimpovaci konektor samice, vykon 2 mm

Crimping mandrel adjustment acc. to mm2

Prafez vodice 0.75 mm?2
Nastaveni 1.3
krimpovaciho trnu

Prafez vodice 1.00 mm?2
Nastaveni 1.4
krimpovaciho trnu

Prirez vodice 1.50 mm?2
Nastaveni 1.5
krimpovaciho trnu

Prafez vodice 2.50 mm?2
Nastaveni 1.7

krimpovaciho trnu

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Povrch kontaktu Pozlacené Typ ptipojeni Nalisované pfipojeni
Odpor izolace >1010Q Material kontaktu Slitina médi a zinku
Priifez vodice, max. 2.5 mm?2 Priifez vodice, min. 0.75 mm?2

Cykly zapojovani > 1000 Druh kontaktu Konektor samice
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Vykres

034

23.6

837
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...pro M23

Vseobecné objednaci udaje

Spolecnost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu nastroja a
pfislusenstvi pro kabelaz snimacu - akénich ¢lend.

Typ SAI M23 CRIMPING TOOL 1 Verze
Cislo 1203840000 Lisovaci nastroj pro signalni a napajeci kontakty, 4-drazkové
objednavky krimpovani

GTIN (EAN) 4032248986934
MnozZstvi 1ST

Typ SAlI M23 CRIMPING TOOL 2 Verze
Cislo 1203960000 Lisovaci nastroj pro signalni kontakty, 4-drazkové krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118000764
MnozZstvi 18T
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