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Obrazek vyrobku

Ochranné zemnici svorky pro funkéni uzemnéni zajistuji
elektromagnetickou kompatibilitu v ramci elektrického
systému. Nase nabidka saha od svorkovnic s jednim nebo
vice pfipojenimi aZ po rizné jmenovité prarezy.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Praichozi svorkovnice, Sroubové piipojeni, &erna/
zluta, 120 mm?2, 269 A, 1000 V, Pocet pfipojeni: 2

Cislo objednavky 2000110000

Typ WDU 95N/120N GE/SW

GTIN (EAN) 4050118455328

Mnoizstvi 5 items

Vnnrumn
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Osvédcéeni
Schvaéleni UK
C € = |ECEX ca
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 90 mm Hloubka (v palcich) 3.5433 inch
Hloubka vcerné DIN listy 91 mm Vyska 91 mm
Vyska (v palcich) 3.5827 inch Sitka 27 mm
Sitka (v palcich) 1.063 inch Cistd hmotnost 261.8g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -60 °C...85 °C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 4,227 kg CO2 eq.
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, na Nutna koncova deska Ne
Sroubovaci propojku,
zaviené
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne Nosna lista TS 356
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) DEMKO14ATEX1338U C. osvédéeni (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napéti (ATEX) 880V Proud (ATEX) 221 A
Priifez vodic¢e max. (ATEX) 120 mm?2 Max. napéti (IECEX) 880V
Proud (IECEX) 221A Priifez vodice max. (IECEX) 120 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka N2GD
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny cerna/zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Navod k instalaci P¥ima montaz Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano
Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prafez 120 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité DC napéti 1000V Jmenovity proud 269 A
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Technické udaje
Proud pfi maximu vodiéa 290 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 0.12 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  8.61W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x
Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)
Typ pripojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni
Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 B13 Prarez propojeni AWG, max. kemil 250
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 20 Nm
Utahovaci moment, min. 12 Nm Délka odizolovani 27 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 150 mm?2 Upinaci rozsah, min. 16 mm?2
Svérny Sroub M 10 Velikost noze S6 (DIN 6911)
Prafez propojeni AWG, min. AWG 4 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 95 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 16 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 95 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 16 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 120 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 16 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 150 mm?2
min.
Prifez pfipojeni vodica, splétané, min. 16 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 16 mm2
max.
Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 16 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné splétané, 16 mm?2
min. min.
Vseobecné
Prifez propojeni AWG, max. kemil 250 Navod k instalaci Pfima montaz
Prafez propojeni AWG, min. AWG 4 Standardy IEC 60947-7-1
Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 01:50:45 MEZ

Stav katalogu / Nakresy b


https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000

