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Méni¢ DC/DC kompenzuje kolisani napéti, k némuz
dochazi napfiklad u neregulovanych napajecich zdrojd
nebo dlouhych kabell. Diky galvanickému oddéleni a
tfidé ochrany lll pro neuzemnéné systémy je méni¢ DC/
DC obzvlasté vhodny pro pouziti v nezavislych napajecich
systémech. Prostorové usporny modul dokaze optimalné
prevadét Urovné napéti, nabizi nadprdmérny vykon, roz-
sahlé bezpecnostni funkce a vysokou Gc¢innost az 95 %.

Vseobecné objednaci udaje

Verze DC/DC converter

Cislo objednavky 2001800000

Typ PRO DCDC 120W 24V 5A
GTIN (EAN) 4050118383836
Mnozstvi 1 items
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cULus) E258476
Cislo certifikatu (cULUSEX) E470829
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 120 mm Hloubka (v palcich) 4.7244 inch
Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch
Sitka 32 mm Sitka (v palcich) 1.2598 inch
Cista hmotnost 656 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
Vlhkost pfi provozni teploté 5...95 %, bez kondenzace Uvedeni do provozu 2-40°C

Vihkost

5...95 %, bez kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢716666d
Vstup

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Doporucena zalozni pojistka

10 A, char. B jisti¢, 10 A,
char. C jisti¢

Jmenovité vstupni napéti 24V DC Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Pojistka vstupu (interni) Ano Rozsah vstupniho napéti DC 14-32 V (pfi provozu), 18-
32 V (uvedeni do provozu)

Spickovy proud Max. 10 A Omezeni Spickového proudu Ano

Jmenovita spotieba energie 130.4 VA

Vystup

Vystupni vykon 120 W

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Jmenovité vystupni napéti

24VDC+1%

Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky

< 20 mVPP pfi plném zatizeni

MozZnost paralelniho pfipojeni

Ano, max. 5 (bez diodového modulu)

Ochrana pred pretizenim Ano
Vystupni napéti, max. 295V
Vystupni napéti, min. 225V
Vystupni proud, max. 6 A
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Metoda pripojeni vodice

Sroubové pfipojeni

Vystupni napéti, pozn.

(adjustable via potentiometer on front)

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 5 A @ 60 °C

Vystupni proud b A

Kapacitni zatéz Neomezené

Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas pfemost&ni pfi vypadku sité, min. 10 ms
Typ vstupniho napéti DC
Vstupni napéti 24V
Vystupni proud bA
Vystupni napéti 24V

Ochrana proti opacnému napéti Ano

Jmenovity stejnosmérny vystupni proud 5 A @ 40 °C, 6 A @ 45°C, 3,75 A@ 70°C

pfi UJmenovity

DCL - rezerva vrcholového zatizeni Doba trvani zesileni 5s
Nasobek jmenovitého proudu 150 %
Doba trvani zesileni 200 ms
Nésobek jmenovitého proudu 200 %
Doba trvani zesileni 100 ms
Nasobek jmenovitého proudu 300 %
Doba trvani zesileni 50 ms
Néasobek jmenovitého proudu 400 %
Doba trvani zesileni 20 ms
Nasobek jmenovitého proudu 600 %

Doba nabéhuu

<9 ms (Uout: 10%...90%)

Vseobecné udaje

Stupen ucinnosti

typ. 92 % VlIhkost

5...95 %, bez kondenzace

Stupen kryti

IP20 Kategorie razového napéti

Poloha pfi montazi, pozndmka k instalaci Vodorovné na nosné listé

Verze skiiné
TS35. 50 mm vzdéalenost
na horni a spodni strané
pro cirkulaci vzduchu.

Lze namontovat tésné
vedle sebe bez mezery.,
50mm vzralenost na horni
a spodni strané pro volné
proudéni vzduchu,
instalovatelné vedle sebe
bez rozestupl, U montazni
listy TS 35 je tfeba dodrzet
50 mm volny prostor

nad a pod pristrojem pro
volny pfivod vzduchu.,
Horizontalné na DIN listé
TS 35, horni a spodni
rozestup 50 mm pro volny
pratok vzduchu, 10 mm
vzdalenost od sousednich
aktivnich podsestav

s plnym zatizenim, 5 mm
od pasivnich podsestav,
pfima montaz v radé

s 90% jmenovitym

Kov, odolny proti korozi

zatizenim
Ochrana proti zpétnému napéti ze zatéze 33...34 V DC Omezeni proudu 150% lout
Sousedni Ne Max. perm. vlhj. vzduchu (provozni) 5 %.... 95 % rel. vlhkost
Ztrata vykonu, volnobéh 2W Nasazovaci podstavce kov
Ochrana pred zkratem Ano Ztrata vykonu, jmenovité zatizeni TTW
Ochrana proti prehfivani Ano
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EMC / sok / vibrace

Omezeni harmonickych proudd napétiv Podle EN 6 1000-3-2

siti

Hlukové emise v souladu s EN55032

Trida B

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27

Test odolnosti proti interferenci podle

normy

30 g ve vSech smérech

EN 61000-4-2 (ESD), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-3 (HF field),
EN 61000-6-1:2019,

EN 61000-6-2:2019,

EN 61000-6-3, EN
61000-6-4, EN 55032, EN
55035

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 2,3 g (15 Hz-150 Hz)

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2
Stupen kryti I} Izolaéni napéti, vstup/vystup 1.5 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 1.5 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV

Elektricka bezpecnost (pouzZité normy)

Vybaveni elektrického stroje

Podle normy EN 60204

Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV podle IEC 60950-1,
PELV v souladu s EN
60204-1

Bezpecnostni transformatory pro

elektrické napéjeni ve spinaném rezimu

Podle EN 61558-2-16

Data o pripojeni (signal)

Zpusob dratového pripojeni (signal) Sroubové pfipojeni Pocet svorek (signal) 3

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek (vstup) 2 (+,-)

Ochrana pred zaménou polarity Ano Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 12 AWG

Prarez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 30 AWG Prarez dratového pfipojeni, flexibilni 4 mm?2
(vstup), max.

Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.2 mm? Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 4 mm?2

Prafez vodice, tuhy (vstup), min. 0.2 mm?2 Utahovaci moment, min. (vstup) 0.4 Nm

Utahovaci moment, max. (vstup) 0.5 Nm

Data o pFipojeni (vystup)

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek 8 (+ /- / signal)

Ochrana pred zaménou polarity Ano Prarez vodice, AWG/kcmil , max. 14 AWG

Prarez vodice, AWG/kcmil , min. 24 AWG Prafez vodice, pruzny , max. 2.5 mm?2

Prafez vodice, pruzny , min. 0.2 mm?2 Prafez vodice, tuhy , max. 2.5 mm?2

Prafez vodice, tuhy , min. 0.2 mm?2 Utahovaci moment, min. 0.4 Nm

Utahovaci moment, max. 0.5 Nm

Signalizace

Tranzistorovy vystup, pozitivni prepinani

DC OK: 20 mA max.,
odolné proti zkratu, | >

90 %: 20 mA max., odolné
proti zkratu, Nizké UIN:
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20 mA max., odolné proti

zkratu
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Nominal output current [%]

25 0 10 20 30 40 50 60 70

Ambient Temperature [°C]

Derating curve

LED (Gr/YelRd)
gr=“DC OK"
Event Ye = “i>90% i,"| LED (Ye) | Transistor status outputs
Input. Output IRﬂ = “FAul T” “low uy” | DC OK |i>90% iy| | ow Un
Uy<14V - OFF ON Low Low Low
1<90 % Iy Gr ON High Low Low
Un= ‘fi') 192V 90 %1, Ye ON High | High | Low
U<204V Rd ON Low Low. Low.
1<90 % Iy Gr. OFF High Low High
Uy >19.2V 1>90 % Iy Ye OFF High High High
U<204V Rd OFF Low Low. High

Gr = griin / green / verte / verde / verde / verde / &,

Ye = gelb/ yellow / jaune / giallo / amarillo / amarelo / €

Rd =rot/ red / rouge / rosso / rojo / vermelho / T

*1) wahrend des Betriebes / during operations / en cours de fonctionnement / durante lesercizio /
durante el servicio / durante a operagao / E{TiZ 2R

Signal states
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

Nominal output current [%]

Ul characteristic curve

++

DC

DC OK
1>90 % I
Low U,

o
%(:é:
DC [—=°

Switching symbol
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ WEW 35/1 VO GF SW Verze
Cislo 1478990000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 12 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286892
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bodnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

KFizovy Sroubovak, Pozidriv

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovaki izolovanych dle VDE, k praci na
soucéastech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Gprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIK PZ1 SL Verze

Cislo 1274730000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4050118073225

MnozZstvi 1ST
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SL 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 1274660000 Sroubovak, Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118072631
MnozZstvi 1ST

BLZP 5.08HC/180 SN

Vseobecné objednaci udaje

Konektor samice se systémem pfipojeni upinacim
tfrmenem s rovnym (180°) smérem vyvodu. Konektory
samice poskytuji prostor na oznaceni a lze je kddovat.
P¥ipojeni pomoci pfiruby nebo uvolhovaci zapadky. Také
poskytuji integrovany plus/minus Sroub, ochranu pred
chybnym zapojenim vodic¢e a jsou dodavany s otevienym
upinacim tfrmenem. HC = Vysoky proud.

Typ BLZP 5.08HC/02/180 SN B... Verze
Cislo 1943810000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfrmenem, Upinaci rozsah, max. : 4 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4032248617821
MnozZstvi 180 ST

Datum vytvoreni 20.03.2026 08:18:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1274660000
https://eshop.weidmueller.com/p/1943810000

