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FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom jedi-
ném ramu. Tento systém se snadno instaluje a muizete

si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéje-
cich modul(. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni
a nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nadc¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera nabizi
tu nejvyssi odolnost proti otfesiim a plné splnuje poza-
davky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze FrontCom, Vkladaci deska, nestinéné
Cislo objednavky 2003350000

Typ |IE-FC-IP-PWB/1D9

GTIN (EAN) 4050118387407

Mnozstvi 1 items

Creation date 07.01.2026 04:04:59 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2003350000
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Osvédcéeni
Schvaleni
]
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E223801
Rozméry a hmotnosti
Vyska 19.56 mm Vyska (v palcich) 0.7677 inch
Sitka 51.5 mm Sitka (v palcich) 2.0276 inch
Délka 90.5 mm Délka (v palcich) 3.563 inch
Cista hmotnost 1356g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Obecné udaje

Typ produktu

Vkladaci deska, nestinéné Material

Polykarbonéat PC

Vlozky

Signalni vlozka D-Sub 9pdlova / VGA / 1 Vlozka Power velka 1

HDMI

Obecné standardy

C. osvédéeni (cURus) E223801 C. osvédéeni (CSA) 2000039-80039714
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456

ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mizete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéjecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfesiim a plné splnuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ |E-FCI-PWB-AU Verze

Cislo 1450830000 FrontCom, Vlozka Power velka, Typ I, Samice, AU, 15 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255591

MnozZstvi 18T

Typ |IE-FCI-PWB-AU-10A Verze

Cislo 1546590000 FrontCom, Vlozka Power velka, Typ |, Samice, AU, 10 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118351842

MnozZstvi 1ST

Typ |E-FCI-PWB-CH Verze

Cislo 1450780000 FrontCom, Vlozka Power velka, Typ J, Samice, CH
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255553

MnozZstvi 18T

Typ |E-FCI-PWB-CN Verze

Cislo 1450790000 FrontCom, Vlozka Power velka, Typ I, Samice, CN
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255386

MnozZstvi 18T

Typ |E-FCI-PWB-FR/B/CZ Verze

Cislo 2426700000 FrontCom, Vlozka Power velkd, Typ E, Samice, FR, CZ
objednavky

GTIN (EAN) 4050118435139

MnozZstvi 1ST

Typ |E-FCI-PWB-DE Verze

Cislo 1450730000 FrontCom, Vlozka Power velka, Typ F, Samice, DE
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255546

MnozZstvi 18T

Typ |E-FCI-PWB-DE-OR Verze

Cislo 1554000000 FrontCom, Vlozka Power velkd, Typ F, Samice, DE, oranZova barva
objednavky

GTIN (EAN) 4050118360806

MnoZstvi 18T

Typ |E-FCI-PWB-FR Verze

Cislo 1450750000 FrontCom, Vlozka Power velka, Typ E, Samice, FR
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255706

MnozZstvi 1ST
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Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

|IE-FCI-PWB-FR-OR
2007230000

4050118392135
18T

Verze

FrontCom, Vlozka Power velka, Typ E, Samice, FR, oranZovéa barva

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
MnozZstvi

|IE-FCI-PWB-GB
1450770000

4050118255577
1ST

Verze

FrontCom, Vlozka Power velka, Typ G, Samice, GB

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

|IE-FCI-PWB-IND
2500710000

4050118526745
18T

Verze

FrontCom, Vlozka Power velka, Typ D, Samice, IN

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

|IE-FCI-PWB-ISR
2531060000

4050118541175
18T

Verze
FrontCom, Vlozka Power velka, Typ H, Samice, ISR

Signal - D-SUB

Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a miZete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napajecich
modultd. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vase planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecéné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvy$sSi odolnost proti otfestim a pIné spliiuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ |E-FCI-D9-FF Verze

Cislo 1450840000 FrontCom, Vlozka, signal, D-Sub, 9 péla, Konektor samice / samice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255737

MnoZstvi 1ST

Typ |IE-FCI-D9-FM Verze

Cislo 1450850000 FrontCom, Vlozka, signal, D-Sub, 9 poélG, Zastrcka, Samice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255713

MnozZstvi 18T

Typ |IE-FCI-D9-FS Verze

Cislo 1450870000 FrontCom, VloZka, signdl, D-Sub, 9 poll, Zasuvné / pajené pripojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255393

Mnozstvi 18T
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Signal - VGA, HDMI, DP

FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mizete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéjecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfestim a pIné spliiuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-FCI-HD 15-FF Verze
Cislo 1556290000 FrontCom, VGA spojka, Signalni vlozka VGA/HD 15, Konektor
objednavky samice / samice

GTIN (EAN) 4050118369755
MnozZstvi 18T

Typ |IE-FCI-HDMI-FF Verze
Cislo 2003390000 FrontCom, HDMI spojka, Signalni viozka HDMI, Konektor samice /
objednavky samice

GTIN (EAN) 4050118387414
Mnozstvi 18T

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.4X2.5X75 Verze
Cislo 9009030000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266944
MnoZstvi 1ST
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Prazdné

— ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
‘ T —‘ rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
ittt kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
7 Strucny pfehled vyhod:
‘ ‘ ‘ { « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
e —— pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
| AR ‘ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Verze
Cislo 1736181044 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4008190985950
Mnozstvi 200 ST

P¥isluSenstvi pro FrontCom Vario

<+

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-FC-PWPC Verze
Cislo 1450820000 FrontCom, Dotykova ochrana, Jednotlivy ram
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255584
MnozZstvi 1ST

Creation date 07.01.2026 04:04:59 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1736181044
https://eshop.weidmueller.com/p/1450820000

