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FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom jedi-
ném ramu. Tento systém se snadno instaluje a muizete

si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéje-
cich modulll. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni
a nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nadCasové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera nabizi
tu nejvyssi odolnost proti otfesim a pIné spliuje poza-
davky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze FrontCom, Vkladaci deska, nestinéné
Cislo objednavky 2003370000

Typ |IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

GTIN (EAN) 4050118387322

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 03:35:55 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
]
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E223801
Rozméry a hmotnosti
Vyska 23 mm Vyska (v palcich) 0.9055 inch
Sitka 116.5 mm Sitka (v palcich) 4.5866 inch
Délka 90.5 mm Délka (v palcich) 3.563 inch
Cista hmotnost 141.78 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -35 °C...66 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Obecné udaje

Typ produktu

Vkladaci deska, nestinéné

Material

Polykarbonat PC

Viozky

Vlozka GFCI /2 x napéjeni US predem
sestavené

Vlozka - pojistka

1

Vlozka, data 2 Signalni vlozka D-Sub 9pélova / VGA / 1
HDMI

Upnutelné vodice

Délka odizolovani 9 mm

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Prafez pfipojeni vodice, extrémné min. 1.5 mm?2

flexibilni s koncovkou max. 2.5 mm?2

Prafez pfipojeni vodiCe, pevny min. 1.5 mm?2
max. 4 mm?2

Prarez pripojeni vodice, flexibilni min. 1.5 mm?2

s koncovkou max. 2.5 mm?2

Prarez pripojeni vodice, flexibilni

bez dutinky

Prafez pfipojeni vodice, extrémné

flexibilni bez dutinky

Prafez pfipojeni vodice, pevny 1.5 .4 mm?2

Prarez pfipojeni vodice, flexibilni 1.5..2.5 mm?2

s koncovkou

Datum vytvoreni 01.04.2026 03:35:55 MEZ
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Technické udaje
Prafez pfipojeni vodice, extrémné 1.5..2.5 mm?2
flexibilni s koncovkou
Elektrické vlastnosti
Typ napéti AC Provozni napéti 125V
Obecné standardy
C. osvédéeni (cURus) E223801 C. osvédéeni (CSA) 2000039-80039714
Technické udaje
Typ napéti AC Provozni napéti 125V
Jmenovity proud 20A Indikace stavu cervena LED
Barva krytu Seda Uroveri vypnuti, max. 6 mA
Auto-test automaticky kazdé 3 GFCI chranéna US zasuvka 2 kusy
vtefiny
Uroveii vypnuti, min. 4 mA
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456
ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Datum vytvoreni 01.04.2026 03:35:55 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mizete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéjecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfestim a pIné spliiuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ |E-BI-RJ45-FJ-A Verze

Cislo 1962850000 Zasuvka RJ45, Konektor pro zékladnu, TIA-5668A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248645053

MnozZstvi 10 ST

Typ |IE-BI-RJ45-FJ-B Verze

Cislo 1963840000 Zasuvka RJ45, Konektor pro zékladnu, TIA-568B
objednavky

GTIN (EAN) 4032248651894

MnozZstvi 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-FJ-P Verze

Cislo 1963830000 Zasuvka RJ45, Konektor pro zdkladnu, PROFINET
objednavky

GTIN (EAN) 4032248646159

MnozZstvi 10 ST

Typ IE-BI-RJ45-C Verze

Cislo 1962840000 Zasuvka RJ45, Vlozky upinaci hlavy - spojka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248645046

MnozZstvi 10 ST

uUsB

Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rdzné funkce v jednom
jediném rdamu. Tento systém se snadno instaluje a muzete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napajecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vase planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvy$si odolnost proti otfestim a pIné spliuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

|IE-BI-USB-A

1019570000

4032248731602

18T

Verze

USB vloZzka, Pfirubova viozka, typ A
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Typ |IE-BI-USB-AB Verze

Cislo 1131380000 USB vlozka, Pirubova vlozka, typ AB
objednavky

GTIN (EAN) 4032248911844

MnozZstvi 18T

Typ |E-BI-USB-3.0-A Verze

Cislo 1487920000 USB vloZzka, Pfirubova viozka, typ A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118298208

Mnozstvi 18T

Pojistka

Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rdzné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mazete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napajecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfesim a plné splnuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ |E-FCI-PWCB-3A Verze

Cislo 1543690000 FrontCom, Pojistka, Pojistkova vlozka
objednavky

GTIN (EAN) 4050118348859

MnozZstvi 18T

Signal - D-SUB

Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje riizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mGzete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napajecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecéné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfestim a pIné spliuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ |IE-FCI-D9-FF Verze

Cislo 1450840000 FrontCom, Vlozka, signal, D-Sub, 9 p6ll, Konektor samice / samice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255737

Mnozstvi 18T

Typ |E-FCI-D9-FM Verze

Cislo 1450850000 FrontCom, Vlozka, signal, D-Sub, 9 pélG, Zastrcka, Samice
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255713

MnozZstvi 18T
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Typ |E-FCI-D9-FS Verze
Cislo 1450870000 FrontCom, Vlozka, signal, D-Sub, 9 poéla, Zasuvné / pajené pripojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118255393
MnozZstvi 18T

Signal - VGA, HDMI, DP

FrontCom® Vario integruje riizné funkce v jednom
jediném rdmu. Tento systém se snadno instaluje a mizete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napajecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
e nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které

) zajisti, ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera
nabizi tu nejvys$si odolnost proti otfestim a pIné spliiuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-FCI-HD 15-FF Verze
Cislo 1556290000 FrontCom, VGA spojka, Signalni vlozka VGA/HD 15, Konektor
objednavky samice / samice

GTIN (EAN) 4050118369755
MnoZstvi 1ST

Typ |E-FCI-HDMI-FF Verze
Cislo 2003390000 FrontCom, HDMI spojka, Signalni vlozka HDMI, Konektor samice /
objednavky samice

GTIN (EAN) 4050118387414
MnozZstvi 18T

Prazdné

ESG je vyzkouseny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
rozsitenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
s8s8UU kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
***** K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ ‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
R R m e Stru¢ny prehled vyhod:
‘ ‘ . étl’tky pro v8estranné vyuZziti - samolepici nebo
pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
* Pro sekvencni zafizeni, napt. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG stitky pro pripnuti k li§té na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Verze
Cislo 1736181044 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4008190985950
MnozZstvi 200 ST
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Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.4X2.5X75 Verze
Cislo 9009030000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266944
MnozZstvi 1ST

Pfislusenstvi pro FrontCom Vario

<+

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-FC-DFM-PWPC Verze
Cislo 2971460000 FrontCom, Ochrana proti dotyku, Dvojity ram
objednavky

GTIN (EAN) 4099986791541
MnozZstvi 18T
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