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MPLIANT

Kompaktni

Tento novy dvoupdlovy pfipojnicovy modul je extrémné
kompaktni a Ize do néj pfipojit megabitové i gigabitové
datové vlozky. To umoznuje pfipojeni 2 gigabitovych
kabell kat. 6A (10 gigabitd) k jednomu modulu.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2003850500

Typ HDC XX6A01 FOXXXXX-0500
GTIN (EAN) 4050118521986

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.12.2025 12:06:32 MEZ
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Osvédéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 388.08¢g
Teploty

Mezni teplota -40°C...90°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouZitelné/znamo)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2acbc63f-7fbe-465a-860d-49cfb7bbebbb

Obecné udaje

Pocet polu 8 Délka kabelu 5m
Kédovani X-kédovani Povrch kontaktu Au (zlato)
Pfenosové rychlost 10 Gbps, 10 Gbit/s Odpor izolace 2108 Q
Kategorie Cat. 6A Jmenovité napéti 50V
Jmenovity proud 05A Cykly zapojovani \u2265 100
Typ Zasuvka Zavaznost znecisténi 2

Verze pro opa¢nou stranu otevieny Verze pro stranu modulu Konektor samice
Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 5m

Barva oplasténi Modra

Stinény Ano

Halogen Ne

Izolace Expandovany

Material plasté

Radox EM 104

Barevné kédovani

bild / oranZzova, oranzova, bila / zelena, zelena, bila / hnéda, hnéda, bila / modra, modra

Vnéjsi pramér Pramér 8.1 mm

Znacky +

Tolerance 0.5
Vnéjsi pramér 8.1mmz=0.5
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07
ECLASS 15.0 27-06-03-07
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